
09003 原磁铁（磁铁棒） 材质为 AlNiCo
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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
AlNiCo（铝、镍、钴）。

规格：
亮色。

提示：
未做屏蔽处理的系统。

温度范围：
最大 450 °C。

装配：
磁铁可通过压配或粘合进行安装。

图纸

商品概述

订货号 D L 吸力
N

09003-0310 3 +0/-0,2 10 ±0,1 1,1
09003-0312 3 +0/-0,2 12 ±0,1 1,3
09003-0416 4 +0/-0,2 16 ±0,1 1,9
09003-0420 4 +0/-0,2 20 ±0,1 2
09003-0520 5 +0/-0,2 20 ±0,1 2,3
09003-0615 6 +0/-0,2 15 ±0,1 2,8
09003-0624 6 +0/-0,2 24 ±0,1 2,8
09003-0630 6 +0/-0,2 30 ±0,1 2,8
09003-0825 8 +0/-0,2 25 ±0,1 3,8
09003-1020 10 +0/-0,2 20 ±0,1 5
09003-1040 10 +0/-0,2 40 ±0,1 7
09003-1240 12 +0/-0,2 40 ±0,1 8
09003-1530 15 +0/-0,2 30 ±0,2 10
09003-1560 15 +0/-0,2 60 ±0,2 11
09003-3480 34 +0/-0,2 80 ±0,2 61


