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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
不锈钢。

提示：
用于 33225-10 精密虎钳的可换顶爪。

A 型：顶爪套件包括棱柱钳口和平滑钳口。
B 型：阶梯顶爪。
C 型：棱柱钳口带限位销。

供货范围：
A 型：1 个棱形钳口和 1 个平滑钳口。
B 型：1 个阶梯顶爪。
C 型：1 个棱柱钳口带限位销。
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图纸

商品概述

订货号 类型 1 类型 2 类
型

VPE B B1 B2 B3 D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3

33225-15-1520 1 件，棱柱钳口 1 件，光滑钳口 A komplet 15 8,5 10,2 - M2 - 6,3 3,3 4 - 4/3 1 0,5 -
33225-15-2520 1 件，棱柱钳口 1 件，光滑钳口 A komplet 25 15 17 - M4 - 10,3 5 7 - 6,2/4,5 2 1 -
33225-15-3520 1 件，棱柱钳口 1 件，光滑钳口 A komplet 35 21 23,8 - M5 - 14,4 7 9,8 - 8,2/6 2,5 1,8 -
33225-15-1501 光身 偏移型 B - 15 8,5 - - M2 - 6,3 3,3 - 4,8 3 - - 1
33225-15-2501 光身 偏移型 B - 25 15 - - M4 - 10,3 5 - 8,5 4,5 - - 1,3
33225-15-3501 光身 偏移型 B - 35 21 - - M5 - 14,4 7 - 12,4 6 - - 1,5
33225-15-1511 棱柱 带限位销 C - 15 8,5 10,2 2,5 M2 1 6,3 3,3 4 - 4 1 0,5 -
33225-15-2511 棱柱 带限位销 C - 25 15 17 4 M4 2 10,3 5 7 - 6,2 2 1 -
33225-15-3511 棱柱 带限位销 C - 35 21 23,8 6 M5 3 14,4 7 9,8 - 8,2 2,5 1,8 -
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