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安装调整脚座前，确保底面的倾斜度小于 8°（见图 1）。此外，还必须确保调整脚座的底面没有裂缝或缝隙。如果
存在裂缝或缝隙，则有必要使用密封材料进行密封（见图 2）。

为了保证理想的清洗效果，要确保最低高度(从地面至机器)至少维持在 102 
mm。如机器外缘至固定孔的间距大于 318 mm(见图 5)，则最低高度至少维持
在 152 mm。

针对地面固定式调节脚杯，请使用合适的配件。
请使用螺旋锚和定位销。随后安装密封垫圈，并拧紧帽型螺母(见图 7)。

请将机器升起，以安装调节脚杯。请确保套筒密封完好，机器接触面没有可损害套筒密封性的尖锐边角或缺损。 

请使用扳手设置需要的高度(见图 4)。
请确保套筒下部覆盖螺纹杆螺纹(见图 5)。
到达预设位置时，套筒反向移动(见图 6)。

为螺纹杆上油，并擦净多余的油。套筒的关键区域向下安装（见图 3）。
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