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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
调制钢。

规格：
热处理及黑色氧化处理。

图纸

商品概述

订货号 A B C D E F G H

04055-08040 40 10 6 16 9 19 12 M8
04055-08050 50 12 14 16 9 19 12 M8
04055-08063 63 12 27 16 9 19 12 M8
04055-10050 50 12 8 20 11 25 12 M10
04055-10063 63 15 18 20 11 25 12 M10
04055-10080 80 15 32 23 11 25 16 M10
04055-10100 100 15 40 35 11 25 16 M10
04055-10125 125 15 50 50 11 25 16 M10
04055-12063 63 14 14 24 13 32 16 M12
04055-12080 80 20 25 24 13 32 16 M12
04055-12100 100 20 40 29 13 32 19 M12
04055-12125 125 20 50 44 13 32 19 M12
04055-12160 160 20 60 69 13 32 19 M12
04055-16080 80 18 17 30 17 38 19 M16
04055-16100 100 25 30 30 17 38 25 M16
04055-16125 125 25 45 40 17 38 25 M16
04055-16160 160 25 65 55 17 38 25 M16
04055-20160 160 32 60 52 21 50 25 M20
04055-20200 200 32 80 72 21 50 25 M20
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