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29056-220100820 C KB 20 10 3 1,5 20x10x0,8-2
29056-220151020 C s 20 15 5 11,5 20x15x1-2
29056-225100820 C KB 25 10 3 11,5 25x10x0,8-2
29056-225150825 C KB 25 15 5 11,5 25x15x0,8-2,5
29056-225201030 C 4B 25 20 5 11,5 25x20x1-3
29056-230100820 C KB 30 10 3 11,5 30x10x0,8-2
29056-230150825 C ¥ 30 15 5 11,5 30x15x0,8-2,5
29056-230201030 C KB 30 20 5 11,5 30x20x1-3
29056-230250830 C KB 30 25 5 11,5 30x25x0,8-3
29056-235100820 C i 35 10 3,5 11,5 35x10x0,8-2
29056-235151030 C KB 35 15 5 11,5 35x15x1-3
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29056-235200830 C 5 35 20 5 11,5 35x20x0,8-3
29056-235250830 C B 35 25 5 11,5 35x25x0,8-3
29056-240151020 C R 40 15 5 1,7 40x15x1-2
29056-240200830 C B 40 20 5 11,5 40x20x0,8-3
29056-240251035 C R 40 25 5 11,5 40x25x1-3,5
29056-240301030 C i3 40 30 5 11,5 40x30x1-3
29056-240351030 C B 40 35 5 11,5 40x35x1-3
29056-245201030 C R 45 20 5 11,5 45x20x1-3
29056-245250830 C 5 45 25 5 11,5 45x25x0,8-3
29056-245300830 C EH 45 30 5 11,5 45x30x0,8-3
29056-245351035 C i3 45 35 5 11,5 45x35x1-3,5
29056-250100820 C B 50 10 3,5 11,5 50x10x0,8-2
29056-250200830 C R 50 20 5 14,5 50x20x0,8-3
29056-250250830 C 5 50 25 5 14,5 50x25x0,8-3
29056-250301030 C B 50 30 5 14,5 50x30x1-3
29056-250351035 C R 50 35 5 14,5 50x35x1-3,5
29056-250400830 C B 50 40 5 14,5 50x40x0,8-3
29056-255401540 C R 55 40 5 14,5 55x40x1,5-4
29056-260151020 C i 60 15 5 14,5 60x15x1-2
29056-260201030 C B 60 20 5 14,5 60x20x1-3
29056-260250830 C R 60 25 5 14,5 60x25x0,8-3
29056-260301030 C B 60 30 5 14,5 60x30x1-3
29056-260351535 C R 60 35 5 14,5 60x35x1,5-3,5
29056-260401030 C 5 60 40 5 14,5 60x40x1-3
29056-260451540 C B 60 45 5 14,5 60x45x1,5-4
29056-260501535 C ER 60 50 5 14,5 60x50x1,5-3,5
29056-270301030 C B 70 30 5 14,5 70x30x1-3
29056-270351535 C R 70 35 5 14,5 70x35x1,5-3,5
29056-270401030 C i3 70 40 5 14,5 70x40x1-3
29056-270502040 C B 70 50 5 14,5 70x50x2-4
29056-275251025 C R 75 25 5 14,5 75x25x1-2,5
29056-275500825 C 5 75 50 5 14,5 75x50x0,8-2,5
29056-280251030 C EH 80 25 5 14,5 *80x25x1-3
29056-280301025 C i3 80 30 5 14,5 *80x30x1-2,5
29056-280401030 C B 80 40 5 14,5 80x40x1-3
29056-280451535 C R 80 45 5 14,5 80x45x1,5-3,5
29056-280501535 C 5 80 50 5 21,5 80x50x1,5-3,5
29056-280601545 C B 80 60 5 24 80x60x1,5-4,5
29056-290402040 C R 90 40 5 14,5 *90x40x2-4
29056-290502045 C B 90 50 5 21,5 90x50x2-4,5
29056-290703055 C R 90 70 6 21,5 90x70x3-5,5
29056-200301535 C 5 100 30 5 14,5 *100x30x1,5-3,5
29056-200401535 C B 100 40 5 14,5 *100x40x1,5-3,5
29056-200501545 C ER 100 50 5 24 100x50x1,5-4,5
29056-200602545 C B 100 60 6 24,5 100x60x2,5-4,5
29056-200803055 C R 100 80 6 24 100x80x3-5,5
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