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商品描述/产品说明

产品说明

材料：
主体由软质 PVC 制成。

规格：
黑色主体。

提示：
邵氏硬度 92 A。
耐紫外线。
ØD = 相应盖子所适合的管道外径。

应用：
保护罩可防止管道上的锋利边缘。

温度范围：
在负载情况下，可耐受低至 -15 °C 左右的低温。

装配：
稍微加热至约 40 °C 可简化装配，增加附着性，并可补偿较大的管道公
差。

图纸

商品概述

订货号 D L

29056-05-06 5,8-6,2 10
29056-05-08 7,9-8,5 11
29056-05-10 9,8-10,2 13
29056-05-12 11,8-12,8 15
29056-05-16 15,5-16,5 22,5
29056-05-18 17,8-18,8 21
29056-05-19 18,8-19,4 22
29056-05-20 19,4-20,8 21,5
29056-05-22 21,8-23 22
29056-05-25 24,5-26 24
29056-05-27 26,5-28 26
29056-05-28 27,5-29 25
29056-05-30 29,5-31,5 26
29056-05-32 31,5-33,5 26
29056-05-34 33-35,5 26
29056-05-38 37-39 27
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商品概述

订货号 D L

29056-05-40 39-41 26
29056-05-42 41-43 26
29056-05-43 42-44,5 26
29056-05-45 44-46 26
29056-05-48 47-49,5 27
29056-05-50 48,5-51 27


