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06460-10-2086X10 B | SHFEE M8 25 385 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 10
06460-10-2086X20 RE | SHFEE M8 25 385 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 20
06460-10-2086X30 BE | SRFEE M8 25 385 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 30
06460-10-2086X40 RE | SHFEE M8 25 385 27,7 52,6 55,6 65 77,5 10 40
06460-10-3106X15 e | SRFEE M10 | 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 |15
06460-10-3106X30 B | SHFEH M10 | 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 | 30
06460-10-3106X40 RE | SHFEE M10 | 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 | 40
06460-10-3106X50 e | SRFEHE M10 | 30 47 33,9 64,4 68,6 80 95 11,2 | 50
06460-10-4106X20 BE | SHFEE M10 | 30 531 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 | 20
06460-10-4106X30 RE | SRFEE M10 | 30 531 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 | 30
06460-10-4106X40 e | SRFES M10 | 30 531 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 | 40
06460-10-4106X50 RE | SHFEE M10 | 30 531 37,2 72,8 77,3 95 110 13,2 | 50
06460-10-5126X20 BE | SRFEH M12 | 35 591 41,9 83 87,5 110 127,5 154 | 20
06460-10-5126X30 BE | SRFEE M12 | 35 591 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 | 30
06460-10-5126X40 RE | SRFEE M12 | 35 591 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 | 40
06460-10-5126X50 e | SRFERE M12 | 35 591 41,9 83 87,5 110 127,5 15,4 | 50
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