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23901-110400080 A 4 4,2 7,9 1 4x8 - -
23901-110500075 A 4 5,2 7.4 1 5x7,5 - -
23901-110650095 A 4\ 6,7 9,4 1 6,5x9,5 - -
23901-110800115 A 4 8,2 11,4 1 8x11,5 - M8x1
23901-111000135 A 4\ 10,2 13,4 1 10x13,5 G1/8 M10x1
23901-111200155 A 4 12,2 15,4 1,5 12x15,5 - M12x1,5
23901-111200160 A 4 12,2 15,9 1,5 12x16 - M12x1,5
23901-111400180 A 4l 14,2 17,9 1,5 14x18 G1/4 M14x1,5
23901-111400200 A 4l 14,2 19,9 1,5 14x20 G1/4 M14x1,5
23901-111600200 A 4 16,2 19,9 1,5 16x20 - M16x1,5
23901-111700210 A 4l 17,2 20,9 1,5 17x21 G3/8 -
23901-111800220 A 4 18,2 21,9 1,5 18x22 - M18x1,5
23901-112000240 A 4\ 20,2 23,9 1,5 20x24 - M20x1,5
23901-112100260 A 4 21,2 25,9 1,5 21x26 G1/2 -
23901-112200270 A 4\ 22,2 26,9 1,5 22x27 - M22x1,5
23901-112400290 A 4l 24,3 28,9 2 24x29 - M24x1,5
23901-112600310 A 4 26,3 30,9 2 26x31 - M26x1,5
23901-112700320 A 4\ 27,3 31,9 2 27x32 G3/4 M27x2
23901-113000360 A 4 30,3 35,9 2 30x36 G7/8 M30x1,5
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23901-113300390 A 4\ 33,3 38,9 2 33x39 G1 M33x2
23901-113600420 A 4l 36,3 41,9 2 36x42 - M36x1,5
23901-113800440 A £l 38,3 43,9 2 38x44 G11/8 M38x1,5
23901-114200490 A 4\ 42,3 48,9 2 42x49 G11/4 M42x1,5
23901-114500520 A 4 45,3 51,9 2 45x52 - M45x1,5
23901-114800550 A 4 48,3 54,9 2 48x55 G11/2 M48x1,5
23901-115000570 A 4l 50,2 56,9 2 50x57 - -
23901-115200600 A 4 52,5 59,8 2,5 52x60 - M52x1,5
23901-115600640 A 4\ 56,5 63,8 2,5 56x64 - M56x2
23901-116000680 A 4 60,5 67,8 2,5 60x68 G2 M60x2
23901-210400080 A a5l 4,2 7,9 1 4x8 - -
23901-210500075 A a1 52 7.4 1 5x7,5 - -
23901-210650095 A a5l 6,7 9,4 1 6,5x9,5 - -
23901-210800115 A a4l 8,2 11,4 1 8x11,5 - M8x1
23901-211000135 A a5l 10,2 13,4 1 10x13,5 G1/8 M10x1
23901-211200155 A a1 12,2 15,4 1,5 12x15,5 - M12x1,5
23901-211200160 A a1 12,2 15,9 1,5 12x16 - M12x1,5
23901-211400180 A 8l 14,2 17,9 1,5 14x18 G1/4 M14x1,5
23901-211400200 A %l 14,2 19,9 1,5 14x20 G1/4 M14x1,5
23901-211600200 A =k 16,2 19,9 1,5 16x20 - M16x1,5
23901-211700210 A a1 17,2 20,9 1,5 17x21 G3/8 -
23901-211800220 A a5l 18,2 21,9 1,5 18x22 - M18x1,5
23901-212000240 A a5l 20,2 23,9 1,5 20x24 - M20x1,5
23901-212100260 A Al 21,2 25,9 1,5 21x26 G1/2 -
23901-212200270 A 8l 22,2 26,9 1,5 22x27 - M22x1,5
23901-212400290 A EEEd 24,3 28,9 2 24x29 - M24x1,5
23901-212600310 A a1 26,3 30,9 2 26x31 - M26x1,5
23901-212700320 A a5l 27,3 31,9 2 27x32 G3/4 M27x2
23901-213000360 A 8l 30,3 35,9 2 30x36 G7/8 M30x1,5
23901-213300390 A a5l 33,3 38,9 2 33x39 G1 M33x2
23901-214200490 A 8l 42,3 48,9 2 42x49 G11/4 M42x1,5
23901-214500520 A a4l 45,3 51,9 2 45x52 - M45x1,5
23901-214800550 A a5l 48,3 54,9 2 48x55 G112 M48x1,5
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