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20331-20-205505 B R 15|72 M5 8 25 [55|40| 7,5 20331 Grole 40
20331-20-206006 B R 20| 7,5 M6 20 11,5 |60|40| 10 20331 GroRe 65/80
20331-20-206008 B o3 30| 10 M8 27 18 60|40| 10 20331 GroRe 110
20331-20-206204 B I 15| 5 M4 9 45 162|40| 11 20331-10 GroRe 90
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