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03319-0020010

03319-0020012

03319-0020014

03319-0020016

03319-0020018

03319-0020020

03319-0020022
03319-0020024

03319-0020026

03319-0020028

03319-0020030

03319-0020032
03319-0020036

03319-0020040

03319-0020045

03319-0020050

03319-0025010
03319-0025012

03319-0025014

03319-0025016

03319-0025018

03319-0025020

B L 2 10 0,25
B Bk 2 12 0,25
B M 2 14 0,25
B B 2 16 0,25
B B e 2 18 0,25
B W 2 20 0,25
B B 2 22 0,25
B W 2 24 0,25
B B 2 26 0,25
B Bk 2 28 0,25
B W 2 30 0,25
B B 2 32 0,25
B W 2 36 0,25
B L 2 40 0,25
B Bk 2 45 0,25
B W 2 50 0,25
B M 2,5 10 0,3
B %) 2,5 12 0,3
B L 2,5 14 0,3
B Bk 2,5 16 0,3
B L 2,5 18 0,3
B B 2,5 20 0,3
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03319-0025022 B L 2,5 22 0,3
03319-0025024 B B 2,5 24 0,3
03319-0025026 B Bk 2,5 26 0,3
03319-0025028 B W 2,5 28 0,3
03319-0025030 B M 2,5 30 0,3
03319-0025032 B W 2,5 32 0,3
03319-0025036 B B 2,5 36 0,3
03319-0025040 B Bk 2,5 40 0,3
03319-0025045 B L 2,5 45 0,3
03319-0025050 B & 2,5 50 0,3
03319-0025055 B W 2,5 55 0,3
03319-0025060 B L 2,5 60 0,3
03319-0030010 B B 3 10 0,4
03319-0030012 B L 3 12 0,4
03319-0030014 B B 3 14 0,4
03319-0030016 B L 3 16 0,4
03319-0030018 B L 3 18 0,4
03319-0030020 B Bk 3 20 0,4
03319-0030022 B L 3 22 0,4
03319-0030024 B W 3 24 0,4
03319-0030026 B &) 3 26 0,4
03319-0030028 B B 3 28 0,4
03319-0030030 B Wl 3 30 0,4
03319-0030032 B L 3 32 0,4
03319-0030036 B B 3 36 0,4
03319-0030040 B B R 3 40 0,4
03319-0030045 B W 3 45 0,4
03319-0030050 B Wl 3 50 0,4
03319-0030055 B W 3 55 0,4
03319-0030060 B B 3 60 0,4
03319-0040010 B Bk 4 10 0,5
03319-0040012 B W 4 12 0,5
03319-0040014 B B 4 14 0,5
03319-0040016 B W 4 16 0,5
03319-0040018 B L 4 18 0,5
03319-0040020 B Bk 4 20 0,5
03319-0040022 B L 4 22 0,5
03319-0040024 B B 4 24 0,5
03319-0040026 B %) 4 26 0,5
03319-0040028 B L 4 28 0,5
03319-0040030 B Bk 4 30 0,5
03319-0040032 B L 4 32 0,5
03319-0040036 B B 4 36 0,5
03319-0040040 B L 4 40 0,5
03319-0040045 B W 4 45 0,5
03319-0040050 B Bk 4 50 0,5
03319-0040055 B L 4 55 0,5
03319-0040060 B B 4 60 0,5
03319-0040070 B EE 4 70 0,5
03319-0040080 B L 4 80 0,5
03319-0040090 B Bk 4 90 0,5
03319-0040100 B L 4 100 0,5
03319-0050014 B B 5 14 0,63
03319-0050016 B B e 5 16 0,63
03319-0050018 B L 5 18 0,63
03319-0050020 B B 5 20 0,63
03319-0050022 B W 5 22 0,63
03319-0050024 B B 5 24 0,63
03319-0050026 B Bk 5 26 0,63
03319-0050028 B L 5 28 0,63
03319-0050030 B B 5 30 0,63
03319-0050032 B %) 5 32 0,63
03319-0050036 B B 5 36 0,63
03319-0050040 B Bk 5 40 0,63
03319-0050045 B W 5 45 0,63
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03319-0050050 B L 5 50 0,63
03319-0050055 B B 5 55 0,63
03319-0050060 B Bk 5 60 0,63
03319-0050065 B W 5 65 0,63
03319-0050070 B M 5 70 0,63
03319-0050080 B W 5 80 0,63
03319-0050090 B B 5 90 0,63
03319-0050100 B Bk 5 100 0,63
03319-0060020 B L 6 20 0,8
03319-0060022 B & 6 22 0,8
03319-0060024 B W 6 24 0,8
03319-0060026 B L 6 26 0,8
03319-0060028 B B 6 28 0,8
03319-0060030 B L 6 30 0,8
03319-0060032 B B 6 32 0,8
03319-0060036 B L 6 36 0,8
03319-0060040 B L 6 40 0,8
03319-0060045 B Bk 6 45 0,8
03319-0060050 B L 6 50 0,8
03319-0060055 B W 6 55 0,8
03319-0060060 B &) 6 60 0,8
03319-0060070 B B 6 70 0,8
03319-0060080 B Wl 6 80 0,8
03319-0060090 B L 6 90 0,8
03319-0060100 B B 6 100 0,8
03319-0060110 B B R 6 110 0,8
03319-0060120 B W 6 120 0,8
03319-0060130 B W& 6 130 0,8
03319-0080024 B W 8 24 1
03319-0080026 B B 8 26 1
03319-0080028 B Bk 8 28 1
03319-0080030 B W 8 30 1
03319-0080032 B Wl 8 32 1
03319-0080036 B W 8 36 1
03319-0080040 B L 8 40 1
03319-0080045 B Bk 8 45 1
03319-0080050 B L 8 50 1
03319-0080055 B B 8 55 1
03319-0080060 B %) 8 60 1
03319-0080070 B L 8 70 1
03319-0080080 B Bk 8 80 1
03319-0080090 B L 8 90 1
03319-0080100 B B 8 100 1
03319-0080110 B L 8 110 1
03319-0080120 B W 8 120 1
03319-0080130 B Bk 8 130 1
03319-0080140 B L 8 140 1
03319-0080150 B B 8 150 1
03319-0100028 B EE 10 28 1,2
03319-0100030 B L 10 30 1,2
03319-0100032 B Bk 10 32 1,2
03319-0100036 B L 10 36 1,2
03319-0100040 B B 10 40 1,2
03319-0100045 B B e 10 45 1,2
03319-0100050 B L 10 50 1,2
03319-0100055 B Wl 10 55 1,2
03319-0100060 B W 10 60 1,2
03319-0100065 B B 10 65 1,2
03319-0100070 B Bk 10 70 1,2
03319-0100080 B L 10 80 1,2
03319-0100090 B B 10 90 1,2
03319-0100100 B %) 10 100 1,2
03319-0100110 B B 10 110 1,2
03319-0100120 B Bk 10 120 1,2
03319-0100130 B W 10 130 1,2
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03319-0100140 B L 10 140 1,2
03319-0100150 B B 10 150 1,2
03319-0120030 B Bk 12 30 1,6
03319-0120032 B W 12 32 1,6
03319-0120036 B Wl 12 36 1,6
03319-0120040 B W 12 40 1,6
03319-0120045 B B 12 45 1,6
03319-0120050 B Bk 12 50 1,6
03319-0120055 B L 12 55 1,6
03319-0120060 B Wl 12 60 1,6
03319-0120070 B W 12 70 1,6
03319-0120080 B L 12 80 1,6
03319-0120090 B B 12 90 1,6
03319-0120100 B L 12 100 1,6
03319-0120110 B B 12 110 1,6
03319-0120120 B L 12 120 1,6
03319-0120130 B L 12 130 1,6
03319-0120140 B Bk 12 140 1,6
03319-0120150 B L 12 150 1,6
03319-0140040 B W 14 40 1,8
03319-0140045 B &) 14 45 1,8
03319-0140050 B B 14 50 1,8
03319-0140055 B Wl 14 55 1,8
03319-0140060 B L 14 60 1,8
03319-0140070 B B 14 70 1,8
03319-0140080 B B R 14 80 1,8
03319-0140090 B W 14 90 1,8
03319-0140100 B Wl 14 100 1,8
03319-0140110 B W 14 110 1,8
03319-0140120 B B 14 120 1,8
03319-0140130 B Bk 14 130 1,8
03319-0140140 B W 14 140 1,8
03319-0140150 B Wl 14 150 1,8
03319-0160040 B W 16 40 2

03319-0160045 B L 16 45 2

03319-0160050 B Bk 16 50 2

03319-0160055 B L 16 55 2

03319-0160060 B B 16 60 2

03319-0160070 B %) 16 70 2

03319-0160080 B L 16 80 2

03319-0160090 B Bk 16 90 2

03319-0160100 B L 16 100 2

03319-0160110 B B 16 110 2

03319-0160120 B L 16 120 2

03319-0160130 B W 16 130 2

03319-0160140 B Bk 16 140 2

03319-0160150 B L 16 150 2

03319-0160165 B B 16 165 2

03319-0160180 B EE 16 180 2

03319-1020010 B THW 2 10 0,25
03319-1020012 B W 2 12 0,25
03319-1020014 B THWN 2 14 0,25
03319-1020016 B THN 2 16 0,25
03319-1020018 B T 2 18 0,25
03319-1020020 B THW 2 20 0,25
03319-1020022 B W 2 22 0,25
03319-1020024 B T 2 24 0,25
03319-1020026 B THW 2 26 0,25
03319-1020028 B W 2 28 0,25
03319-1020030 B THW 2 30 0,25
03319-1020032 B W 2 32 0,25
03319-1020036 B T 2 36 0,25
03319-1025012 B THW 2,5 12 0,3
03319-1025014 B W 2,5 14 0,3
03319-1025016 B THW 2,5 16 0,3
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03319-1025018 B THW 2,5 18 0,3
03319-1025020 B THN 2,5 20 0,3
03319-1025022 B T 2,5 22 0,3
03319-1025024 B THW 2,5 24 0,3
03319-1025026 B W 2,5 26 0,3
03319-1025028 B T 2,5 28 0,3
03319-1025030 B THW 2,5 30 0,3
03319-1025032 B W 2,5 32 0,3
03319-1025036 B THW 2,5 36 0,3
03319-1030012 B W 3 12 0,4
03319-1030014 B T 3 14 0,4
03319-1030016 B THW 3 16 0,4
03319-1030018 B W 3 18 0,4
03319-1030020 B THW 3 20 0,4
03319-1030022 B W 3 22 0,4
03319-1030024 B T 3 24 0,4
03319-1030026 B THW 3 26 0,4
03319-1030028 B T 3 28 0,4
03319-1030030 B THW 3 30 0,4
03319-1030032 B THN 3 32 0,4
03319-1030036 B T 3 36 0,4
03319-1030040 B THW 3 40 0,4
03319-1030045 B W 3 45 0,4
03319-1030050 B THW 3 50 0,4
03319-1040018 B THN 4 18 0,5
03319-1040020 B T 4 20 0,5
03319-1040022 B THW 4 22 0,5
03319-1040024 B W 4 24 0,5
03319-1040026 B T 4 26 0,5
03319-1040028 B THN 4 28 0,5
03319-1040030 B W 4 30 0,5
03319-1040032 B THW 4 32 0,5
03319-1040036 B W 4 36 0,5
03319-1040040 B T 4 40 0,5
03319-1040045 B THW 4 45 0,5
03319-1040050 B W 4 50 0,5
03319-1040055 B THW 4 55 0,5
03319-1040060 B W 4 60 0,5
03319-1050020 B T 5 20 0,63
03319-1050022 B TEW 5 22 0,63
03319-1050024 B W 5 24 0,63
03319-1050026 B THW 5 26 0,63
03319-1050028 B W 5 28 0,63
03319-1050030 B T 5 30 0,63
03319-1050032 B THW 5 32 0,63
03319-1050036 B W 5 36 0,63
03319-1050040 B THW 5 40 0,63
03319-1050045 B THN 5 45 0,63
03319-1050050 B T 5 50 0,63
03319-1050055 B THW 5 55 0,63
03319-1050060 B W 5 60 0,63
03319-1050070 B THWN 5 70 0,63
03319-1060024 B THN 6 24 0,8
03319-1060026 B T 6 26 0,8
03319-1060028 B THW 6 28 0,8
03319-1060030 B W 6 30 0,8
03319-1060032 B T 6 32 0,8
03319-1060036 B THW 6 36 0,8
03319-1060040 B W 6 40 0,8
03319-1060045 B THW 6 45 0,8
03319-1060050 B W 6 50 0,8
03319-1060055 B T 6 55 0,8
03319-1060060 B THW 6 60 0,8
03319-1060070 B W 6 70 0,8
03319-1080028 B THW 8 28 1
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03319-1080030 B THW 8 30 1
03319-1080032 B THN 8 32 1
03319-1080036 B T 8 36 1
03319-1080040 B THW 8 40 1
03319-1080045 B W 8 45 1
03319-1080050 B THWN 8 50 1
03319-1080055 B THW 8 55 1
03319-1080060 B W 8 60 1
03319-1080070 B THW 8 70 1
03319-1080080 B W 8 80 1
03319-1080090 B THN 8 90 1
03319-1080100 B THW 8 100 1
03319-1100032 B W 10 32 1,2
03319-1100036 B THW 10 36 1,2
03319-1100040 B T 10 40 1,2
03319-1100045 B THWN 10 45 1,2
03319-1100050 B THW 10 50 1,2
03319-1100055 B T 10 55 1,2
03319-1100060 B THW 10 60 1,2
03319-1100070 B T 10 70 1,2
03319-1100080 B T 10 80 1,2
03319-1100090 B THW 10 90 1,2
03319-1100100 B W 10 100 1,2
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