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06240-05-1902 9 1.4305 =@ M2 14 8 11 5,8 4
06240-05-1003 0 1.4305 = M3 18 10 13,5 6,6 8
06240-05-1104 1 1.4305 = M4 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-1105 1 1.4305 =6 M5 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-1206 2 1.4305 =6 M6 25 14 17,7 8,7 10
06240-05-1308 3 1.4305 = M8 33 19 24 12,4 14
06240-05-1410 4 1.4305 =6 M10 40 27 30 18,5 20
06240-05-2902 9 1.4305 153 3, M2 14 8 11 5,8 4
06240-05-2003 0 1.4305 3 M3 18 10 13,5 6,6 8
06240-05-2104 1 1.4305 155 3, M4 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-2105 1 1.4305 153 M5 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-2206 2 1.4305 13 M6 25 14 17,7 8,7 10
06240-05-2308 3 1.4305 18 3, M8 33 19 24 12,4 14
06240-05-2410 4 1.4305 3 M10 40 27 30 18,5 20
06240-05-3902 9 1.4404 =6 M2 14 8 11 5,8 4
06240-05-3003 0 1.4404 =t M3 18 10 13,5 6,6 8
06240-05-3104 1 1.4404 =6 M4 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-3105 1 1.4404 =6 M5 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-3206 2 1.4404 =6 M6 25 14 17,7 8,7 10
06240-05-3308 3 1.4404 = M8 33 19 24 12,4 14
06240-05-3410 4 1.4404 =6 M10 40 27 30 18,5 20
06240-05-4902 9 1.4404 153 M2 14 8 11 5,8 4
06240-05-4003 0 1.4404 55 3, M3 18 10 13,5 6,6 8
06240-05-4104 1 1.4404 50 M4 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-4105 1 1.4404 153 M5 21 13 14,5 7,2 9
06240-05-4206 2 1.4404 153 3, M6 25 14 17,7 8,7 10
06240-05-4308 3 1.4404 13 M8 33 19 24 12,4 14
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06240-05-4410 4 1.4404 53 1, M10 40 27 30 18,5 20
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