07220 Prodluzovaci matice o vySce 3D

Popis

Material:
Zuslechténa ocel.

Provedeni:
Ocel tfidy pevnosti 10, brynyrovano.

Upozornéni:
Z funkénich a bezpecnostnich divodi by Srouby mély byt z obou stran zasroubovany
max. do poloviny vy$ky matice. Minimalini délka zaSroubovani 1x priimeér.

Na vyzadani:
Otvory Klic podle DIN ISO 272.
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Objednaci Cislo

07220-06 M6 18 10 11,5
07220-08 M8 24 13 15

07220-10 M10 30 17 19,6
07220-12 M12 36 19 21,9
07220-14 M14 42 22 25,4
07220-16 M16 48 24 21,7
07220-18 M18 54 27 31,2
07220-20 M20 60 30 34,6
07220-22 M22 66 32 36,9
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07220 Prodluzovaci matice o vySce 3D

Objednaci Cislo D H=3xD SW E
36 41,6

07220-24 M24 72

07220-27 m27 81 41 47,3
07220-30 M30 90 46 53,1
07220-36 M36 108 55 63,5
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