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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Pružinová ocel.

Provedení:
fosfátováno a olejováno.

Upozornění:
Složíme-li talířové pružiny do svazku, může být síla jednotlivých talířových pružin
znásobena jejich počtem. Tzn. vysokou sílu pružiny na krátkém zdvihu pružiny.
Složíme-li talířové pružiny do sloupku, je síla pružiny jednotlivých talířových pružin
rovna síle pružiny celého sloupku pružin. Tzn. malou sílu pružiny při dlouhém zdvihu.

F = 0,25 · H1

Výkresy

Přehled zboží

Objednací číslo D1 D2 E H H1 F
N

07360-030 3,2 8 0,4 0,6 0,2 69,2
07360-050 5,2 10 0,4 0,7 0,3 87,8
07360-051 5,2 15 0,7 1,25 0,55 340,2
07360-060 6,2 12,5 0,5 0,85 0,35 120
07360-061 6,2 12 0,5 0,85 0,35 133,5
07360-070 7,2 14 0,8 1,1 0,3 283,8
07360-080 8,2 16 0,9 1,25 0,35 362,5
07360-081 8,2 16 0,6 1,05 0,45 172
07360-090 9,2 18 1 1,4 0,4 450,6
07360-100 10,2 20 1,1 1,55 0,45 548,2
07360-101 10,2 20 0,9 1,45 0,55 411,7
07360-102 10,2 20 0,8 1,35 0,55 304,3
07360-120 12,2 25 1,5 2,05 0,55 1040
07360-121 12,2 23 1,25 1,85 0,6 863,4
07360-123 12,2 23 1 1,6 0,6 474,7
07360-140 14,2 28 1,5 2,15 0,65 1033
07360-141 14,2 28 1 1,8 0,8 490
07360-160 16,3 31,5 1,75 2,45 0,7 1391
07360-161 16,3 31,5 1,25 2,15 0,9 790,5
07360-180 18,3 35,5 2 2,8 0,8 1864
07360-182 18,3 35,5 1,25 2,25 1 730,9
07360-200 20,4 40 2,25 3,15 0,9 2336
07360-220 22,4 45 2,5 3,5 1 2773
07360-250 25,4 50 3 4,1 1,1 4255
07360-251 25,4 50 2,5 3,9 1,4 3473



07360 Talířové pružiny DIN EN 16983

© norelem www.norelem.com 2/2

Přehled zboží

Objednací číslo D1 D2 E H H1 F
N

07360-280 28,5 56 2 3,6 1,6 1910
07360-310 31 63 2,5 4,25 1,75 2942
07360-360 40,5 70 4 5,7 1,7 9025


