07661 Zavitové vlozky, zesilené

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:
Pasivovano.

Upozornéni:

Zavitové vlozky umoziiuji opakované pouZiti resp. opravu poskozenych, vytrhnutych
a zadrenych otvoril se zavitem. To umozriuje navraceni kvality poSkozené ¢asti
vyrobku.

Zavitové vlozky je mozné pouZzit pro rlizné materialy, také do lehkych kov(i i odlitku.
U vlozek s vnitinim zévitem vétSim nez M6 jsou souCasti dodavky Ctyfi aretacni kliny.
Pfipustné odchylky od normy:

Pro uvedené zavity plati nasledujici hodnoty - 6H pro vnitfni zavit a 6g pro vnéjsi
zavit. Ostatni hodnoty 0,25 mm.

U zesilenych zavitovych vloZek nabizime také provedeni se zesilenym prilfezem, a to
pro pfipady zvySeného zatizeni.

Technické pokyny viz navod k zavitovym viozkam.

Prednosti:

- Lehka a rychla montaz.

- Vlozka je fixovana Ctyfmi Kliny, ¢imZ je zabranéno jejimu protoCeni.

- Kromé toho instalace nevyzaduje jiné zvlastni pfisluSenstvi pro montaz.

Odkaz na vykres:
1) Aretacni klin
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07661-04 ocel M4 M8 8 6,9 8,3 M8 9,5 55 4 07661-804
07661-05 ocel M5 M10x1,25 | 10 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 75 48 07661-805
07661-06 ocel M6 M12x1,25 | 12 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 4,8 07661-806
07661-08 ocel M8 M14x1,5 | 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 48 07661-808
07661-08X1 ocel M8x1 M14x1,5 | 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 48 07661-808
07661-10 ocel M10 M16x1,5 | 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 4,8 07661-810
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07661-10X125 ocel M10x1,25 M16x1,5 | 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 48 07661-810
07661-12 ocel M12 M18x1,5 | 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 48 07661-812
07661-12X125 ocel M12x1,25 M18x1,5 | 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 48 07661-812
07661-14 ocel M14 M20x1,5 | 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 48 07661-814
07661-14X15 ocel M14x1,5 M20x1,5 | 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 48 07661-814
07661-16 ocel M16 M22x1,5 | 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07661-16X15 ocel M16x1,5 M22x1,5 | 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07661-18X15 ocel M18x1,5 M24x1,5 | 24 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4 07661-818
07661-20 ocel M20 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
07661-20X15 ocel M20x1,5 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
07661-22X15 ocel M22x1,5 M32x2 32 30 32,3 M32x2 36,5 27,8 6,4 07661-822
07661-24 ocel M24 M33x2 33 31 33,3 M33x2 37,5 28,8 6,4 07661-824
07661-24X2 ocel M24x2 M33x2 33 31 33,3 M33x2 375 28,8 6,4 07661-824
07661-104 nerezova ocel M4 M8 8 6,9 8,3 M8 9,5 55 4 07661-804
07661-105 nerezova ocel M5 M10x1,25 | 10 8,8 10,3 M10x1,25 12,5 75 4,8 07661-805
07661-106 nerezova ocel M6 M12x1,25 | 12 10,8 12,3 M12x1,25 14,5 9,5 48 07661-806
07661-108 nerezova ocel M8 M14x1,5 | 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 48 07661-808
07661-108X1 nerezova ocel M8x1 M14x1,5 | 14 12,8 14,3 M14x1,5 16,5 11,5 4,8 07661-808
07661-110 nerezova ocel M10 M16x1,5 | 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 48 07661-810
07661-110X125 | nerezovaocel | M10x1,25 M16x1,5 | 16 14,8 16,3 M16x1,5 18,5 13,5 48 07661-810
07661-112 nerezova ocel M12 M18x1,5 | 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 48 07661-812
07661-112X125 | nerezovaocel | M12x1,25 M18x1,5 | 18 16,8 18,3 M18x1,5 20,5 15,5 48 07661-812
07661-114 nerezova ocel M14 M20x1,5 | 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 48 07661-814
07661-114X15 | nerezovaocel | M14x1,5 M20x1,5 | 20 18,8 20,3 M20x1,5 22,5 17,5 48 07661-814
07661-116 nerezova ocel M16 M22x1,5 | 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07661-116X15 | nerezova ocel | M16x1,5 M22x1,5 | 22 20,7 22,3 M22x1,5 24,5 17,8 6,4 07661-816
07661-118X15 | nerezovaocel | M18x1,5 M24x1,5 | 24 22,5 24,3 M24x1,5 26,5 19,8 6,4 07661-818
07661-120 nerezova ocel M20 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
07661-120X15 | nerezova ocel | M20x1,5 M30x2 30 28 30,3 M30x2 34,5 25,8 6,4 07661-820
07661-122X15 | nerezova ocel | M22x1,5 M32x2 32 30 32,3 M32x2 36,5 27,8 6,4 07661-822
07661-124 nerezova ocel M24 M33x2 33 31 33,3 M33x2 375 28,8 6,4 07661-824
07661-124X2 nerezova ocel M24x2 M33x2 33 31 33,3 M33x2 37,5 28,8 6,4 07661-824
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