07653 Zavitové vlozky, samorezné s reznymi otvory

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:
Ocel cementovand, pozinkovana.
Nerezova ocel bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Samorezné zavitové vlozky pro vyrobu vysoce namahanych, otéruvzdornych

a vibraéné odolnych Sroubovych spojli v materidlech s nizkou pevnosti ve stfihu, jako
je napf. hlinik a jeho slitiny, mosaz, bronz, litina, duroplasty a termoplasty.

Zavitové vlozky jsou na spodnim konci zakonceny kuzelovité a maiji tfi fezné otvory.
Pfi zaSroubovani do Gichytného otvoru si svij Gichytny zavit vyfiznou samy. To
zarucuje absolutné bezpecné a pevné ukotveni v tchytném materialu.

Vnitfni zavit D1 podle ISO 6H.
Zavitové vlozky s feznymi otvory jsou konstruovany pro obtizné obrobitelné

materidly. Diky silngjSi sténé je mozné pfi obrabéni vyvinout vétsi silu, ktera se navic
rozlozi na tfi Fezné otvory.

P
| z
CLLAAHRLRAE NS
L
= |
|
%
R
07653-03 ocel M3 (5| 4 06| 6 1 15 1,25 07652-803 07652-903
07653-04 ocel M4 165 6 08| 8 1,3 1,95 1,6 07652-804 07652-904
07653-05 ocel M5 | 8| 7 119 1,6 2,4 2 07652-805 07652-905
07653-06 ocel M6 |10 8 1,25 10 2 3 2,5 07652-806 07652-906
07653-08 ocel M8 |12 9 15| 11 2,4 3,6 3 07652-808 07652-908
07653-10 ocel M10 |14 10 15|13 2,8 4,2 3,5 07652-810 07652-910
07653-12 ocel M12 (16| 12 1,75] 15 3,2 48 4 07652-812 07652-912
07653-103 nerezové ocel M3 |5 4 06| 6 1 15 1,25 07652-803 07652-903
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07653 Zavitové vlozky, samorezné s reznymi otvory

Objednaci ¢islo Material P T R min. Rmin. = Rmin. Objednaci i Objednaci i
zékladni Délka min.  ulehkych kovii | ulitiny | u plast ruéni montazni naradi strojni montaz
téleso zavit
07653-104 nerezova ocel 6 07652-804 07652-904
07653-105 nerezova ocel M5 |8 7 119 1,6 24 2 07652-805 07652-905
07653-106 nerezova ocel M6 |10 8 1,25| 10 2 3 2,5 07652-806 07652-906
07653-108 nerezova ocel M8 12| 9 15| 11 2,4 3,6 3 07652-808 07652-908
07653-110 nerezova ocel M10 [14| 10 1,5] 13 2.8 4.2 35 07652-810 07652-910
07653-112 nerezova ocel M12 (16| 12 1,75| 15 3,2 48 4 07652-812 07652-912
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