04232_1G Excentrické paky z hliniku, s vnitfnim zavitem, s plastovym pfitlaénym I

kotoucem

Popis

Material:

Manipulacni paka z hlinikového odlitku EN AC-46200.

Tlaéna podlozka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuzeného skelnymi viakny.
Osovy ¢ep z nerezové oceli 1.4305.

Podlozka z oceli, tfida pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:

Ovladaci paka, ¢erné komaxitovana s jemnou strukturou nebo ¢ervena RAL 3003 s
jemnou strukturou.

Tlaéna podlozka ¢erna.

Osovy ¢ep bez povrchové Upravy.

PodloZka, z oceli, modfe pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Plasty maji tu vlastnost, Ze pii zatéZi u nich dochazi k teceni (retardaci), coz mlize
snizovat upinaci silu.
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04232-9501103 ocel cerna M3| 12 |6 |144 115| 9 13 1362 | 41,7 1 1,5 90
04232-9501104 ocel cerna M4| 12 | 6 144 115| 9 13 (36,2 41,7 1 1,5 90
04232-0501104 ocel cerna M4|154 |8 | 18 13 |[11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-0501105 ocel cerna M5|154 | 8 | 18 13 |[11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-1501105 ocel cerna M5|181|9 215 15 |145| 22 |70,4 (792 | 1,2 4 120
04232-1501106 ocel cerna M6| 1819|215 15 [145| 22 |70,4|792| 1,2 4 120
04232-2501108 ocel cerna M8|27,1(11/333 24 | 18 |285| 96 | 108 | 1,5 8 350
04232-9511103 nerezova ocel éerna M3| 12 | 6 |144 115 9 13 36,2 | 41,7 1 1,5 90
04232-9511104 nerezova ocel cerna M4| 12 | 6 |144 115| 9 13 1362 |41,7| 1 1,5 90
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04232-0511104 nerezova ocel cernd M4|154| 8| 18 13 |11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-0511105 nerezova ocel ¢erna M5|154|8 | 18 13 |11,2| 17 | 52,3 |59, 1 2,5 100
04232-1511105 nerezova ocel ¢erna M5[181|9 21,5 15 |145| 22 | 704|792 | 1,2 4 120
04232-1511106 nerezova ocel cerna M6|181|9 215 15 |145| 22 |70,4|792| 1,2 4 120
04232-2511108 nerezova ocel cerna M8|271(11333 24 | 18 [285| 96 | 108 | 1,5 8 350
04232-9501403 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M3| 12 | 6 |144 115 9 13 36,2 | 41,7 1 1,5 90
04232-9501404 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4| 12 |6 | 144 115| 9 13 36,2 | 41,7 1 1,5 90
04232-0501404 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4|154 |8 | 18 13 |11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-0501405 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5|154 |8 | 18 13 |11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-1501405 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5[181|9 21,5 15 |145| 22 | 704|792 | 1,2 4 120
04232-1501406 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6|181|9 21,5 15 |145| 22 | 704|792 | 1,2 4 120
04232-2501408 ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8|2711111333 24 | 18 |285| 96 | 108 | 1,5 8 350
04232-9511403 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M3| 12 |6 144 115| 9 13 (36,2 41,7 1 1,5 90
04232-9511404 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4| 12 | 6| 144 115| 9 13 36,2 | 41,7 1 1,5 90
04232-0511404 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M4|154|8 | 18 13 |11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-0511405 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5|154 |8 | 18 13 [11,2| 17 | 52,3 | 59,1 1 2,5 100
04232-1511405 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M5(18,1|9 215 15 |145| 22 | 70,4792 | 1,2 4 120
04232-1511406 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M6|181|9 21,5 15 |145| 22 | 704|792 | 1,2 4 120
04232-2511408 nerezova ocel rubinové ¢ervena RAL 3003 M8|27,1111333 24 | 18 |285| 96 | 108 | 1,5 8 350
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