04232 Excentricka paka z plastu s vnitifnim a vnéjSim zavitem, s plastovym I

pritlaénym kotoucem a Sroubem s tichytem z oceli nebo nerezové oceli

Popis

Material:

Manipulaéni paka a tlaéna podlozka z plastu PA 66 vyztuzeného skelnymi viakny.
Osovy ¢ep z nerezové oceli 1.4305.

Zavrtny Sroub a podlozka z oceli, tfida pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.
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Provedeni:

Manipulacni paka, ¢erna nebo bezpec¢nostni ¢ervena RAL3020.

Tlaéna podlozka, Gerna.

Osovy ¢ep, bez povrchové Gpravy.

Zavitové Srouby a podlozka, modre pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové
Upravy.

Upozornéni:
Plasty maji tu vlastnost, Ze u nich pfi zatézi dochazi k teceni (retardaci), coz miize
snizovat upinaci silu.
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Excentrické paky s plastovou rukojeti s vnitfnim zavitem

04232-1521105 ocel derna M5[18,1|9(22] 16 | 14 [ 234 715(79,6] 1,15 | 2,5 125
04232-1521106 ocel gerna M6|18,1|9 (22| 16 | 14 | 234 715|79,6| 1,15 | 2,5 125
04232-2521108 ocel &erna M8 27,1 [11(33] 24,2 16,2 | 27,7 100 | 110 | 1,5 5 170
04232-1531105 nerezova ocel gerna M5[ 18,119 (22] 16 | 14 | 234 715(79,6| 1,15 | 2,5 125
04232-1531106 nerezova ocel ¢erna M6|18,1 |9 (22| 16 | 14 |234 715|796 1,15 2,5 125
04232-2531108 nerezova ocel gerna M8 27,1 [11(33] 24,2 16,2 | 27,7 100 | 110 | 1,5 5 170
04232-15218405 ocel bezpe&nostni cervena RAL 3020 M5[ 18,119 (22] 16 | 14 |234 715(79,6] 1,15 | 2,5 125
04232-15218406 ocel bezpe&nostni cervend RAL 3020 M6 18,19 (22| 16 | 14 | 234 715|796 1,15 | 2,5 125
04232-25218408 ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M8 27,1 [11(33] 24,2 16,2 27,7 100 | 110 | 1,5 5 170
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04232-15318405 nerezova ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M5 18,19 (22| 16 | 14 | 234 715|796 1,15 2,5 125
04232-15318406 nerezova ocel bezpec€nostni Gervena RAL 3020 M6|181 |9 |22| 16 | 14 | 234 715|796 1,15 2,5 125
04232-25318408 nerezova ocel bezpec€nostni ¢ervena RAL 3020 M8|271 1133|242 |16,2|27,7 100 | 110 | 1,5 5 170

Excentrické paky s plastovou rukojeti a vnéj§im zavitem

04232-1521105X20 vnéjsi zavit ocel cerna M5 (18,119 22| 16 14 [23,4/71,5 79,6/120/ 1,15| 2,5 | 125
04232-1521105X30 vnéjsi zavit ocel cerna M5 (18,19 |22 16 14 [23,4|71,5 79,6/30{ 1,15| 25 | 125
04232-1521105X40 vnéjsi zavit ocel cerna M5 [18,1] 9 |22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/40[ 1,15| 25 | 125
04232-1521105X50 vnéjsi zavit ocel cerna M5 (18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/50/ 1,15| 2,5 125
04232-1521106X20 vnéjsi zavit ocel cerna M6 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/20{ 1,15| 25 | 125
04232-1521106X30 vnéjsi zavit ocel cerna M6 (18,119 22| 16 14 [23,4/71,5 79,6/130/1,15| 2,5 | 125
04232-1521106X40 vnéjsi zavit ocel cerna M6 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/40{ 1,15| 25 | 125
04232-1521106X50 vnéjsi zavit ocel cerna M6 [18,1] 9 22| 16 14 |23,4|71,5 79,6|50/ 1,15| 2,5 | 125
04232-2521108X25 vnéjsi zavit ocel cerna M8 |27,111|33|24,2 16,2(27,7| 100 110 (25| 1,5 5 170
04232-2521108X30 vnéjsi zavit ocel cerna M8 [27,1]1133|24,2 16,2(27,7| 100 110(30| 1,5 5 170
04232-2521108X40 vnéjsi zavit ocel cerna M8 {27,111(33(24,2 16,2(27,7/ 100 110 |40, 1,5 5 170
04232-2521108X50 vnéjsi zavit ocel cerna M8 [27,1]1133|24,2 16,2(27,7| 100 110(50| 1,5 5 170
04232-2521110X25 vnéjsi zavit ocel cerna M10|27,1|11/33/24,2 16,2|27,7| 100 11025/ 1,5 5 170
04232-2521110X30 vnéjsi zavit ocel cerna M10|27,1|11(33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 (30| 1,5 5 170
04232-2521110X40 vnéjsi zavit ocel cerna M10{27,1|11/33|24,2 16,2|27,7| 100 110 (40| 1,5 5 170
04232-2521110X50 vnejsi zavit ocel cerna M10|27,1|11|33|24,2 16,2|27,7| 100 110|50| 1,5 5 170
04232-1531105X20 vneéjsi zavit nerezova ocel cerna M5 {18,119 (22| 16 14 (23,4|71,5 79,6(20( 1,15 | 2,5 125
04232-1531105X30 vnéjSi zavit | nerezova ocel cerna M5 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/30| 1,15| 25 | 125
04232-1531105X40 vnéjsi zavit nerezova ocel cerna M5 (18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,640/ 1,15| 2,5 125
04232-1531105X50 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M5 (18,19 |22 16 14 [23,4|71,5 79,6/50/ 1,15| 25 | 125
04232-1531106X20 vnéjSi zavit | nerezova ocel cerna M6 (18,19 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/20/ 1,15| 2,5 125
04232-1531106X30 | vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M6 (18,19 |22 16 14 [23,4|71,5 79,6/30{ 1,15| 25 | 125
04232-1531106X40 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M6 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/40{ 1,15| 25 | 125
04232-1531106X50 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M6 (18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/50/ 1,15| 2,5 125
04232-2531108X25 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M8 [27,1]1133|24,2 16,2(27,7| 100 110(25| 1,5 5 170
04232-2531108X30 vnéjSi zavit | nerezova ocel cerna M8 [27,1|11/33|24,2 16,2|27,7| 100 110(30| 1,5 5 170
04232-2531108X40 vneéjsi zavit nerezova ocel cerna M8 |27,1]11|33|24,2 16,2(27,7| 100 110 (40| 1,5 5 170
04232-2531108X50 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M8 [27,1]1133|24,2 16,2(27,7| 100 110(50| 1,5 5 170
04232-2531110X25 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M10|27,1|11(33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 25| 1,5 5 170
04232-2531110X30 vnéjsi zavit | nerezova ocel cerna M10{27,1|11/33|24,2 16,2|27,7/100 11030/ 1,5 5 170
04232-2531110X40 vnéjSi zavit | nerezova ocel cerna M10(27,1|11/33/24,2 16,2|27,7/ 100 110 (40| 1,5 5 170
04232-2531110X50 vnéjsi zavit nerezova ocel cerna M10|27,1|11(33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 (50| 1,5 5 170
04232-15218405X20 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M5 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/20{ 1,15| 25 | 125
04232-15218405X30 | vngjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M5 18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/30/ 1,15| 2,5 125
04232-15218405X40 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M5 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/40{ 1,15| 25 | 125
04232-15218405X50 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M5 [18,1] 9 22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/50/ 1,15| 25 | 125
04232-15218406X20 vnéjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M6 (18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/20/ 1,15| 2,5 125
04232-15218406X30 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M6 (18,19 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/30| 1,15| 25 | 125
04232-15218406X40 | vngjsi zavit ocel bezpecnostni Gervena RAL 3020 M6 (18,119 22| 16 14 [23,4|/71,5 79,6/40/ 1,15| 2,5 | 125
04232-15218406X50 vnéjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M6 {18,119 22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/50( 1,15 | 2,5 125
04232-25218408X25 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M8 [27,1(1133|24,2 16,2(27,7| 100 110(25| 1,5 5 170
04232-25218408X30 vnéjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M8 |27,1]11|33|24,2 16,2(27,7| 100 110|30| 1,5 5 170
04232-25218408X40 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M8 [27,1]1133|24,2 16,2(27,7| 100 110 (40| 1,5 5 170
04232-25218408X50 | vngjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M8 |27,1]11|33|24,2 16,2(27,7| 100 110|50| 1,5 5 170
04232-25218410X25 vnéjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M10(27,1(11|33|24,2 16,2|27,7|100 110 25 1,5 5 170
04232-25218410X30 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M10{27,1|11/33|24,2 16,2|27,7/ 100 11030/ 1,5 5 170
04232-25218410X40 | vngjsi zavit ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M10|27,1|11(33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 40| 1,5 5 170
04232-25218410X50 | vnéjsi zavit ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M10{27,1|11/33|24,2 16,2|27,7/ 100 11050/ 1,5 5 170
04232-15318405X20 | vnéjSi zavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M5 (18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/20/ 1,15| 2,5 125
04232-15318405X30 | vnéjsi zavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M5 (18,119 22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/130/ 1,15| 2,5 125
04232-15318405X40 | vnéjSi zavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M5 (18,119 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,640/ 1,15| 2,5 125
04232-15318405X50 | vneéjSi zavit | nerezova ocel bezpecnostni Gervena RAL 3020 M5 (18,119 [22| 16 14 [23,4|71,5 79,6/50/ 1,15| 2,5 125
04232-15318406X20 | vnéjsi zavit | nerezova ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M6 (18,19 22| 16 14 [23,4|/71,5 79,6/20{ 1,15| 25 | 125
04232-15318406X30 | vnéjSi zavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M6 (18,19 (22| 16 14 |23,4|71,5 79,6/30/ 1,15| 2,5 125
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Objednaci Cislo Druh zavitu Material Barva A1 | L|Zdvih Upinaci| Ruéni

komponenty zakladniho S sila

télesa F(kN) FHN
04232-15318406X40 | vnéjsi zavit | nerezova ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 71,5 79,6
04232-15318406X50 | vnéjSizavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M6 [18,1]9 22| 16 14 (23,4|71,5 79,6/50/ 1,15| 2,5 125
04232-25318408X25 | vnéjSi zavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M8 [27,111(33(24,2 16,2(27,7/ 100 110 25| 1,5 5 170
04232-25318408X30 | vnéjsi zavit | nerezova ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M8 [27,1]1133|24,2 16,2(27,7| 100 110(30| 1,5 5 170
04232-25318408X40 | vnéjsizavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M8 |27,1]11|33|24,2 16,2(27,7| 100 110 (40| 1,5 5 170
04232-25318408X50 | vnéjsizavit | nerezova ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M8 [27,1]1133|24,2 16,2{27,7| 100 110(50| 1,5 5 170
04232-25318410X25 | vnéjsi zavit | nerezova ocel bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 M10|27,1|11|33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 |25 1,5 5 170
04232-25318410X30 | vnéjSi zavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M10|27,1|11(33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 (30| 1,5 5 170
04232-25318410X40 | vnéjsi zavit | nerezova ocel bezpecnostni cervena RAL 3020 M10{27,1|11/33|24,2 16,2|27,7|100 110 (40| 1,5 5 170
04232-25318410X50 | vnéjSizavit | nerezova ocel bezpecénostni Gervena RAL 3020 M10|27,1|11(33|24,2 16,2|27,7/ 100 110 (50| 1,5 5 170
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