04233 Excentricka paka z nerezové oceli, nastavitelna s vnéjSim zavitem, s

plastovym pritlacnym kotouc¢em a Sroubem s uchytem z oceli nebo nerezoveé

‘Rost | Popis
frei
sTamLEge sTeeL Material:
Manipulacni paka z nerezové oceli 1.4308.

Tlaéna podlozka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuzeného skelnymi viakny.
Osovy ¢ep, podlozka a zavrtny Sroub z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:

Ovladaci paky elektrolyticky leSténé nebo piskované.
Tlaéna podlozka ¢erna.

Osovy ¢ep, podlozka a zavrtny Sroub bez povrchové lpravy.

Upozornéni:

Excentrické nastavitelné paky se pouzivaji tam, kde je upinaci paka vici ose upinani
jen v urcité poloze (napfic). Pfesna poloha upinaci paky se nastavuje klicem pres
jemny zavit na zavitovém koliku.

Plasty maji tu vlastnost, Ze pii zatéZi u nich dochazi k teceni (retardaci), coz mlize
snizovat upinaci silu.

Odkaz na vykres:
1) Kolik pro pfesné nastaveni upinaci paky
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04233-9512003X10 elektrolyticky leSténo M3 12 6 | 144 | 115 9 13 36,2 | 41,7 |10 1 1,5 90
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04233 Excentricka

aka z nerezové oceli, nastavitelna s vnéjSim zavitem, s

plastovym pfitlacnym kotoucem a Sroubem s uchytem z oceli nebo nerezové

04233-9512003X15 elektrolyticky leSténo M3 12 16| 144|115 | 9 13 1362 | 41,7 |15 1 1,5 90

04233-9512003X30 elektrolyticky lesténo M3 12 16144 | 115| 9 13 1362 | 41,7 |30 1 15 90

04233-9512004X10 elektrolyticky lesténo M4 12 | 6| 144 115 9 13 | 362 | 41,7 |10 1 15 90

04233-9512004X15 elektrolyticky lesténo M4 12 16144 | 115| 9 13 1362 | 41,7 |15 1 15 90

04233-9512004X30 elektrolyticky lesténo M4 12 |6 144 |115] 9 13 1362 | 41,7 |30 1 1,5 90

04233-0512004X15 elektrolyticky leSténo M4 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |15 1 2,5 100
04233-0512004X20 elektrolyticky lesténo M4 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |20 1 2,5 100
04233-0512004X30 elektrolyticky lesténo M4 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523|591 |30 1 2,5 100
04233-0512005X20 elektrolyticky lesténo M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |20 1 2,5 100
04233-0512005X30 elektrolyticky lesténo M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |30 1 2,5 100
04233-0512005X40 elektrolyticky lesténo M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 [40| 1 2,5 100
04233-0512005X50 elektrolyticky lesténo M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |50 1 2,5 100
04233-1512005X20 elektrolyticky lesténo M5 | 181 |9 | 215 | 165 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |20 1,2 4 120
04233-1512005X30 elektrolyticky lesténo M5 | 181 |9 | 216 | 16 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |30 1,2 4 120
04233-1512005X40 elektrolyticky lesténo M5 | 181 |9 | 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |40 1,2 4 120
04233-1512005X50 elektrolyticky lesténo M5 | 181 |9 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |50| 1,2 4 120
04233-1512006X20 elektrolyticky lesténo M6 | 181 | 9 | 2156 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |20 1,2 4 120
04233-1512006X30 elektrolyticky lesténo M6 | 181 |9 | 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |30 1,2 4 120
04233-1512006X40 elektrolyticky leSténo M6 | 181 | 9 | 216 | 16 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |40 1,2 4 120
04233-1512006X50 elektrolyticky lesténo M6 | 181 |9 | 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |50 1,2 4 120
04233-2512008X25 elektrolyticky lesténo M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 |25 15 8 350
04233-2512008X30 elektrolyticky lesténo M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 (30| 1,5 8 350
04233-2512008X40 elektrolyticky lesténo M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 (40| 1,5 8 350
04233-2512008X50 elektrolyticky leSténo M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [50| 1,5 8 350
04233-2512010X25 elektrolyticky lesténo M10 | 27,1 | 11| 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [25| 1,5 8 350
04233-2512010X30 elektrolyticky leSténo M10 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 |30| 15 8 350
04233-2512010X40 elektrolyticky lesténo M10 | 27,1 | 11| 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 (40| 1,5 8 350
04233-2512010X50 elektrolyticky lesténo M10 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [50| 1,5 8 350
04233-9512303X10 piskovano M3 12 16| 144|115 | 9 13 1362 | 41,7 |10 1 1,5 90

04233-9512303X15 piskovano M3 12 16144 | 115| 9 13 1362 | 41,7 |15 1 15 90

04233-9512303X30 piskovano M3 12 | 6| 144 115 9 13 | 362 | 41,7 |30 1 15 90

04233-9512304X10 piskovano M4 12 16| 144|115 | 9 13 1362 | 41,7 |10 1 15 90

04233-9512304X15 piskovano M4 12 |6 144 | 115| 9 13 1362 | 41,7 |15 1 15 90

04233-9512304X30 piskovano M4 12 16| 144|115 | 9 13 1362 | 41,7 |30 1 1,5 90

04233-0512304X15 piskovano M4 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |15 1 2,5 100
04233-0512304X20 piskovano M4 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523|591 |20 1 25 100
04233-0512304X30 piskovano M4 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |30 1 2,5 100
04233-0512305X20 piskovano M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |20 1 2,5 100
04233-0512305X30 piskovano M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |30 1 2,5 100
04233-0512305X40 piskovano M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523 | 59,1 |40 1 2,5 100
04233-0512305X50 piskovano M5 | 154 | 8 | 18 13 | 11,2 17 | 523|591 |50 1 25 100
04233-1512305X20 piskovano M5 | 181 |9 | 216 | 16 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |20 1,2 4 120
04233-1512305X30 piskovano M5 | 181 |9 | 2156 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |30 1,2 4 120
04233-1512305X40 piskovano M5 | 181 |9 | 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |40 1,2 4 120
04233-1512305X50 piskovano M5 | 181 |9 | 216 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |50 1,2 4 120
04233-1512306X20 piskovano M6 | 181 |9 | 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |20 1,2 4 120
04233-1512306X30 piskovano M6 | 181 |9 | 216 | 165 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |30 1,2 4 120
04233-1512306X40 piskovano M6 | 181 |9 | 2156 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |40 1,2 4 120
04233-1512306X50 piskovano M6 | 181 |9 | 215 | 15 | 145 | 22 | 70,4 | 79,2 |50 1,2 4 120
04233-2512308X25 piskovano M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [25| 1,5 8 350
04233-2512308X30 piskovano M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 (30| 1,5 8 350
04233-2512308X40 piskovano M8 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 (40| 1,5 8 350
04233-2512308X50 piskovano M8 | 27,1 |11] 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [50| 1,5 8 350
04233-2512310X25 piskovano M10 | 27,1 |11 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 |25| 15 8 350
04233-2512310X30 piskovano M10 | 27,1 | 11| 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [30| 1,5 8 350
04233-2512310X40 piskovano M10 | 27,1 | 11| 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 (40| 1,5 8 350
04233-2512310X50 piskovano M10 | 27,1 | 11| 333 | 24 18 | 285 | 96 | 108 [50| 1,5 8 350
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04233 Excentricka paka z nerezové oceli, nastavitelna s vnéjSim zavitem, s
plastovym pritlacnym kotouc¢em a Sroubem s uchytem z oceli nebo nerezoveé
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