04232_AG Excentricka paka z oceli s vnéjSim zavitem, s plastovym pfritlaénym I

kotoucéem a Sroubem s uchytem z oceli

Popis

Material:

Manipulacni paka z oceli 1.0401.

Tlaéna podlozka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuzeného skelnymi viakny.
Osovy ¢ep z nerezové oceli 1.4305.

Zavrtny Sroub a podlozka z oceli, tfida pevnosti 5.8.

Provedeni:

Ovladaci paka, zavitovy Sroub a podlozka, modfe pasivované.
Tlacna podlozka cerna.

Osovy ¢ep bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Plasty maji tu vlastnost, Ze pii zatéZi u nich dochazi k teceni (retardaci), coz mlize
snizovat upinaci silu.
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04232-1502205X20 1 M5 18,1 9 216 |15 145 22 70,4 792 |20 4 120 1,2
04232-1502205X30 1 M5 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 79,2 |30 4 120 1,2
04232-1502205X40 1 M5 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 792 |40 4 120 1,2
04232-1502205X50 1 M5 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 79,2 |50 4 120 1,2
04232-1502206X20 1 M6 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 79,2 |20 4 120 1,2
04232-1502206X30 1 M6 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 792 |30 4 120 1,2
04232-1502206X40 1 M6 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 79,2 |40 4 120 1,2
04232-1502206X50 1 M6 | 181 | 9 215 |15 145 22 704 | 792 |50 4 120 1,2
04232-2502208X25 2 M8 | 271 |11 332 |24 18 28,5 96 108 |25 8 350 1,5
04232-2502208X30 2 M8 | 271 |11 332 [ 24 18 28,5 96 108 |30 8 350 1,5
04232-2502208X40 2 M8 | 271 |11 332 [ 24 18 28,5 96 108 |40 8 350 1,5
04232-2502208X50 2 M8 | 271 |11 332 [ 24 18 28,5 96 108 |50 8 350 1,5
04232-2502210X25 2 M10 | 27,1 | 11 332 |24 18 28,5 96 108 |25 8 350 1,5
04232-2502210X30 2 M0 | 271 | 11 332 |24 18 28,5 96 108 |30 8 350 1,5
04232-2502210X40 2 Mi0 | 271 |11 332 |24 18 28,5 96 108 |40 8 350 1,5
04232-2502210X50 2 M0 | 271 |11 332 |24 18 28,5 96 108 |50 8 350 1,5
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