06410 Upinaci paka, zinkovy tlakovy odlitek, s vnitinim zavitem, se zavitovou I

vlozkou z oceli, brynyrovana

Popis

Material:
Ovladaci Uchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844,
Ocelové Gasti tfidy pevnosti 5.8.

Provedeni:
Ovladaci Gichyt potazeny umélou hmotou.
Ocelové Gasti, brynyrované.

Upozornéni:
Sériové se dodava:
¢ernd matnd, kovové stfibrna.

v 7 v 5 Na vyzadani:
uvolneni Vytazemm DalSi vnitfni zavity, barvy a stejné tak nadstandardni provedeni.

Rozmér "H1" je mozné za pfiplatek dodat i v jinych délkach.
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06410-1041 ¢erna sametové matna 1 M4 19| 10 [13| 14 105|245 | 4 15 |325| 355 | 39 | 46 16
06410-1051 ¢erna sametové matna 1 M5 |9| 10 (13| 14 105|245 | 4 15 | 325|355 | 39 | 46 16
06410-1061 ¢erna sametové matna 1 M6 | 9| 10 (13| 14 105|245 | 4 15 | 325|355 | 39 | 46 16
06410-2061 ¢erna sametové matna 2 M6 12| 135 |18 | 18,5 155|285 |65 16,5 | 455 | 495 | 64 | 73 20
06410-2081 ¢erna sametové matna 2 M8 (12| 13,5 |18| 1855 155 | 285 |6,5 16,5 | 4555 | 495 | 64 | 73 20
06410-3081 ¢erna sametové matna 3 M8 (14| 16 |21 | 22 17 37 |10 23 |575|615| 79 | 90 22
06410-3101 ¢erna sametové matna 3 M10 [14| 16 |21 | 22 17 37 |10 23 |575|615| 79 | 90 22
06410-4101 ¢erna sametové matna 4 M10 |17 19 |25| 26 19 | 42510 26 67 72 | 95 | 108 24
06410-4121 ¢erna sametové matna 4 M12 (17| 19 | 25| 26 19 | 42510 26 67 72 95 | 108 24
06410-5121 ¢erna sametové matna 5 M12 |23 23 |30 | 31 22 49 (12 32 79 84 | 110|126 26
06410-5161 ¢erna sametové matna 5 M16 (23| 23 |30| 31 22 49 |12 32 79 84 | 110|126 26
06410-1043 kovové stfibrna 1 M4 | 9| 10 (13| 14 105|245 | 4 15 | 32,5355 | 39 | 46 16
06410-1053 kovoveé stfibrna 1 M5 |9| 10 (13| 14 105|245 | 4 15 | 325|355 | 39 | 46 16
06410-1063 kovové stfibrna 1 M6 | 9| 10 [13| 14 105|245 | 4 15 | 325|355 | 39 | 46 16
06410-2063 kovové stfibrna 2 M6 (12| 13,5 |18| 1855 155 | 285 |6,5 16,5 | 4555 | 495 | 64 | 73 20
06410-2083 kovoveé stfibrna 2 M8 (12| 13,5 |18| 18,5 155 | 285 |6,5 16,5 | 4555 | 495 | 64 | 73 20
06410-3083 kovové stfibrna 3 M8 14| 16 |21 | 22 17 37 |10 23 | 575|615 | 79 | 90 22
06410-3103 kovoveé stfibrna 3 M10 |14] 16 |21 | 22 17 37 |10 23 | 575|615 | 79 | 90 22
06410-4103 kovové stfibrna 4 M10 (17| 19 |25| 26 19 | 42510 26 67 72 | 95 | 108 24
06410-4123 kovové stfibrna 4 M12 |17 19 | 25| 26 19 | 42510 26 67 72 | 95 | 108 24
06410-5123 kovoveé stfibrna 5 M12 |23 23 |30 | 31 22 49 (12 32 79 84 | 110|126 26
06410-5163 kovové stfibrna 5 M16 (23| 23 |30| 31 22 49 (12 32 79 84 | 110|126 26
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