05598_A Zapadkové uzaveéry provedeni A
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Popis

Material:
Z tlakoveé litého hliniku.
Krytky z plastu.

Provedeni:
¢erné komaxitovano.
Krytky, ¢erné.

Upozornéni:

Pro snadné a bezpecné zavirani dvefi a klapek. Montaz se provadi bez
mechanického opracovani na predni strané pomoci Sroubil s valcovou a ¢ockovou
hlavou velikosti M6. V uzavieném stavu zajisténo proti demontazi.

Pfi ovladani klicem jsou pfilozeny vzdy 2 klice. KIi€ Ize vytahnout v obou polohach
(otevieno a zavieno). Zamykani je koncipovano tak, Ze kazdy zamek Ize otevfit tymz
kliem (euroklic 5333).

Pfi ovladani dvojitym zubem je dodavan Kli¢ s dvojitym zubem.
Odkaz na vykres:

Ovladani:

a) Kli¢ pro vSechny zamky soucasné

b) étyrhran 8 mm
¢) dvojity zub 5 mm
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Objednaci ¢islo Provedeni (ELE
05598-100561 A neuzamykatelny
05598-170561 A 8/10 klic
05598-118561 A 8/10 Ctyrhran 8 mm
05598-145561 A 8/10 motylek 5 mm
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