06926 Tirmenové uchyty z hliniku, s plastovym ramenem tchytu, s oboustrannym I

zkosenim

Popis

Material:
Patky madla z vyztuZeného termoplastu, ¢erné.
Spojovaci trubka z aluminia.

Provedeni:
Spojovaci trubka brouSena a eloxovand v pfirodnim barevném provedeni
Spojovaci trubka s ryhovanym umélohmotnym potahem, ¢erné

Upozornéni:

V oblasti objimky pro trubku maji drzéky madla 4 upinaci Zebra. Pfi zatlaCeni
spojovaci trubky dojde k odfeni téchto Zeber, coz zplsobi presné zalicované spojeni.
Cerné pozinkované upeviiovaci $rouby, podlozky i matice jsou souésti dodavky.

Montaz:
Ze strany obsluhy.
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06926-180 06926-1803 180 | 26 | 20X2 M8x20 55 | 204 500
06926-200 06926-2003 200 | 26 | 20Xx2 M8x20 55 | 224 500
06926-250 06926-2503 250 | 26 | 20X2 M8x20 55 | 274 500
06926-300 06926-3003 300 |26 | 20X2 M8x20 55 | 324 500
06926-350 06926-3503 350 |26 | 20X2 M8x20 55 | 374 500
06926-400 06926-4003 400 | 26 | 20X2 M8x20 55 | 424 500
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06926 Tirmenové uchyty z hliniku, s plastovym ramenem tchytu, s oboustrannym
zkosenim

Objednaci Cislo brouSena eloxovana Objednaci €islo plastovy povlak ryhovany

06926-500 06926-5003
06926-600 06926-6003 600 | 26 | 20X2 M8x20 55 | 624 500
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