07337 Pruzinovy konektor podobna DIN 11024
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N Material:
(, ~ N Ocel nebo nerezova ocel A2.
L
AN - \\ \\‘\\\\\ i
e 1 I Provedeni:
— Ocel, pozinkovana.
\'\ N Nerezova ocel bez povrchové Upravy.
Upozornéni:
Pruzinové zavlacky slouzi k zajiStovani ¢epll a os. Jsou snadno montovatelné a
znovupouzitelné. Konce jsou sefiznuté bez ostrych hran.
Pruzinové zavlaCky s dvojitym zavitem maji ploSSi tvar pruziny a jsou tak lehce
montovatelné. Diky dvojitému zavitu Ize jednoduseji nainstalovat pfidrzné lanko proti
ztraté.
Odkaz na vykres:
Provedeni E: s jednoduchym zavitem.
Provedeni D: s dvojitym zavitem (smér zavitu se mize li$it od vykresu).
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07337-11200 ocel E 2 10 | 25 9-14 50 | 25
07337-11300 ocel E 3 18 | 35 10-16 60 | 28
07337-11400 ocel E 4 20 | 45 16-20 60 | 30
07337-11500 ocel E 5 24 | 6 20-28 85 | 40
07337-11600 ocel E 6 30 | 7 28-40 105 | 50
07337-11700 ocel E 7 30 | 8 28-45 105 | 50
07337-21200 nerezova ocel A2 E 2 10 2,5 7-8 40 25
07337-21250 nerezové ocel A2 E 2,5 11 3 10-16 46 | 24
07337-21300 nerezova ocel A2 E 3 16 35 16-18 60 34
07337-21400 nerezové ocel A2 E 4 19 | 45 18-20 64 | 36
07337-21500 nerezova ocel A2 E 5 26 6 20-28 82 45
07337-21600 nerezova ocel A2 E 6 30 | 7 28-40 110 | 60
07337-12225 ocel D 225 | 20 | 25 9-11,2 42 |24
07337-12280 ocel D 28 20 | 32 11,2-14 48 | 26
07337-12360 ocel D 3,6 20 | 4 14-20 64 | 32
07337-12450 ocel D 45 25 | 5 20-26 80 | 39
07337-12560 ocel D 5,6 25 | 63 26-34 97 | 45
07337-12630 ocel D 6,3 30 | 7 34-45 125 | 56
07337-12700 ocel D 7 30 | 8 45-56 150 | 63
07337-22225 nerezové ocel A2 D 225 | 20 | 25 7-9 42 | 24
07337-22280 nerezové ocel A2 D 2,8 20 | 32 11-14 48 | 26
07337-22360 nerezova ocel A2 D 3,6 20 4 14-20 64 32
07337-22450 nerezové ocel A2 D 45 25 | 5 20-26 80 | 39
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07337 Pruzinovy konektor podobna DIN 11024

Objednaci Cislo Material Provedeni D1 D2 D3 D4=pro

zakladni 0 cepu
téleso

07337-22560 nerezova ocel A2
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