02009_P Vykyvné opérky prestavitelné, s 0-krouzkem, vyménitelnymi viozkami
a vnitinim Sestihranem, provedeni P, viozka z nerezové oceli s polyuretanovym

Popis

Material:

Téleso z oceli pro zuSlechténi.

Kulicka z nerezavéjici a kyselinovzdorné oceli.
Vlozka:

Provedeni P nerezova ocel.

Provedeni:

Téleso zuSlechténé a brynyrované.

Kulika kalend, bez povrchové Upravy.

VloZka:

Provedeni P s polyuretanovym povrchem o tvrdosti 60° Shore.

Upozornéni:

Vykyvné opérky je mozné vyuzit k podpirani a upinani neobrobenych i obrobenych
dild.

Své vyuziti nalézaji jako zarazky, opérky a tlacné prvky pfi vyrobé nastrojil a
pripravka.

Kulicka miiZze byt lehkym tlakem na vnitfni Sroub vysunuta z korpusu.

Kulicka je jiSténa proti protoceni.

Prednosti:

Vlysoka hospodarnost diky moznosti vymény vloZek.

Vestavény 0-krouzek drzi kuliCku a zabrariuje vniknuti ne€istot a nezadoucich
Castecek.

Tim je zajistén hladky pohyb kulicky.
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02009-620X030 P 30 M20 (10 (10| 6 |12| 10 13 37 07113-10126
02009-620X050 P 50 M20 [10|10| 6 [12| 10 13 37 07113-10126
02009-620X070 P 70 M20 (10 |10| 6 [12| 10 13 37 07113-10126
02009-624X040 P 40 M24 |12 (13| 6 [12| 10 15 55 07113-12126
02009-624X080 P 80 M24 |12 (13| 6 [12| 10 15 55 07113-12126
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