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Popis

Popis vyrobku:

Aretacni Cepy se uZivaji tehdy, je-li tfeba zabranit zméné aretacniho nastaveni
plisobenim pficnych sil.

Prikladem je aretace délkova a vySkova a také aretace polohy ve strojirenstvi, pfi
vyrobé piistrojd, nabytku a pfi vyrobé specialnich vozidel.

Teprve po ruénim vysunuti epu je mozné nastavit jinou aretacni polohu. Ma-li se
vysunuti provadét po delSi dobé a je pfitom tfeba zamezit zpétnému zaskoceni
aretacniho koliku, je nutné pouzit provedeni C nebo provedeni D.

Pouzité materidly umoziuji univerzalni pouZiti az po aplikace s nejvy$Simi pozadavky
na odolnost v{iéi korozi.

Material:

Ocelové provedeni:

Zavitovy kolik a aretacni kolik z automatové oceli.
Tlaéna pruzina $s14310

NerezovéprovedeniA2:

Zavitovépouzdros14305..

Aretacni kolik, kaleny 1.4034

Aretacni kolik, nekaleny $s14305Tlaénapruzinas14310
ProvedeniznerezovéoceliA4:
Zavitovépouzdroaaretacnikoliks14404.

Tlacna pruzina 1.4401 nebo 1.4571.

HFibovity Gchyt z tmavoSedého termoplastu nebo v bezpe¢nostni ervené RAL3020.

Provedeni:

Ocelové provedeni:

Zavitové pouzdro brynyrovano.

Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni A2:
zavitové pouzdro bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik, vytvrzeny nebo nevytvrzeny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Nerezové provedeni A4:

zavitové pouzdro bez povrchové Upravy.

Aretacni kolik, brouSeny, chemicky potaZen niklem nebo bez povrchové Gpravy.
Na vyzadani:

Nadstandardni provedeni.

Prislusenstvi:

Distancni krouzky 03089
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03089-1903 A ocel - kalena tmavoSeda RAL 7021 3 M6x0,75[1431,5125[10 35| 8 | 0,8 45 10
03089-1004 A ocel - kalena tmavoSeda RAL 7021 4 M8x1 (1838,5156/13 4 |10 | 1 6 12
03089-1105 A ocel - kalena tmavoseda RAL 7021 5 M10x1 2143,5177[15 5 [13| 1,3 5 12
03089-1206 A ocel - kalena tmavoseda RAL 7021 6 M12x1,5(2551,7208(17) 6 | 14| 1,8 6 14
03089-1308 A ocel - kalena tmavoSeda RAL 7021 8 M16x1,533) 68 261023 8 [ 19| 2,3 15 35
03089-1410 A ocel - kalena tmavoseda RAL 7021 10M20x1,5|33| 74 81225 10 | 22 | 2,8 15 34
03089-1412 A ocel - kalena tmavoSeda RAL 7021 12M20x1,533| 78 281425 12 [ 22 | 2,8 15 39
03089-1516 A ocel - kalena tmavoseda RAL 7021 16 M24x2 |40/ 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 46
03089-190384| A ocel - kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 |3 M6x0,75(1431,5125[10 3,5| 8 | 0,8 45 10
03089-100484| A ocel - kalena bezpecnostni cervena RAL 3020 |4 M8x1 [18(38,515613 4 |10 | 1 6 12
03089-110584| A ocel - kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 |5 M10x1 [2143,517/7{15 5 [ 13| 1,3 5 12
03089-120684| A ocel - kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 |6 M12x1,512551,7208(17] 6 |14 | 1,8 6 14
03089-130884| A ocel - kalena bezpecnostni cervena RAL 3020 |8 M16x1,5[33| 68 261023 8 |19 | 2,3 15 35
03089-141084 A ocel - kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 [10M20x1,533| 74 281225 10 |22 | 2,8 15 34
03089-141284| A ocel - kalena bezpecnostni cervena RAL 3020 [12M20x1,5[33| 78 281425 12 | 22 | 2,8 15 39
03089-151684| A ocel - kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 [16 M24x2 (40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 46
03089-01903 A |nerezova ocel|1.4034 kalena tmavoseda RAL 7021 3 M6x0,75[1431,5125[10 35| 8 | 0,8 45 10
03089-01004 A |nerezova ocel|1.4034 kalena tmavoseda RAL 7021 4 M8x1 [1838,5156/13 4 |10 | 1 6 12
03089-01105 A nerezova ocel| 1.4034 kalena tmavoSeda RAL 7021 5 M10x1 [2143,5177(15 5 |13 | 1,3 5 12
03089-01206 A |nerezova ocel|1.4034 kalena tmavoSeda RAL 7021 6 M12x1,512551,7208(17 6 |14 | 1,8 6 14
03089-01308 A nerezova ocel|1.4034 kalena tmavoSeda RAL 7021 8 M16x1,5(33| 68 261023 8 | 19| 2,3 15 35
03089-01410 A nerezova ocel| 1.4034 kalena tmavoSeda RAL 7021 10M20x1,5[33) 74 281225 10 | 22 | 2,8 15 34
03089-01412 A |nerezova ocel|1.4034 kalena tmavoSeda RAL 7021 12M20x1,533| 78 281425 12 [ 22 | 2,8 15 39
03089-01516 A nerezova ocel| 1.4034 kalena tmavoSeda RAL 7021 16 M24x2 40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 46
03089-0190384 A  |nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 |3 M6x0,75(1431,5125[10 3,5| 8 | 0,8 45 10
03089-0100484 A nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecénostni Gervena RAL 3020 |4 M8x1 [1838,5156(13 4 | 10| 1 6 12
03089-0110584 A  |nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 |5 M10x1 [2143,517/7{15 5 [ 13| 1,3 5 12
03089-0120684 A nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni Cervena RAL 3020 |6 M12x1,512551,7208(17 6 |14 | 1,8 6 14
03089-0130884 A  |nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 |8 M16x1,533| 68 261023 8 |19 | 2,3 15 35
03089-0141084 A  |nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni cervena RAL 3020 [10M20x1,5[33| 74 281225 10 |22 | 2,8 15 34
03089-0141284 A nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 [12M20x1,533| 78 281425 12 | 22 | 2,8 15 39
03089-0151684 A  |nerezova ocel|1.4034 kalena bezpecnostni Gervena RAL 3020 (16 M24x2 (40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 46
03089-11903 A |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 3 M6x0,75(14131,5125[10 3,5 | 8 | 0,8 45 10
03089-11004 A nerezova ocel | 1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 4 M8x1 [1838,5156(13 4 | 10| 1 6 12
03089-11105 A nerezova ocel| 1.4305 netvrzeno tmavoseda RAL 7021 5 M10x1 [2143,5177(15 5 |13 | 1,3 5 12
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03089-11206 A |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 6 M12x1,512551,7208(17 6 |14 | 1,8 6 14
03089-11308 A nerezova ocel| 1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 8 M16x1,5(33| 68 261023 8 |19 | 2,3 15 35
03089-11410 A nerezova ocel | 1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 10M20x1,5[33) 74 281225 10 | 22 | 2,8 15 34
03089-11412 A |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 12M20x1,533| 78 281425 12 [ 22 | 2,8 15 39
03089-11516 A nerezova ocel | 1.4305 netvrzeno tmavoSeda RAL 7021 16 M24x2 40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 46
03089-1190384 A  |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno bezpecnostni Gervena RAL 3020 |3 M6x0,75(1431,512/5[10 3,5| 8 | 0,8 45 10
03089-1100484 A  |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno bezpecénostni Gervena RAL 3020 |4 M8x1 [1838,5156(13 4 | 10| 1 6 12
03089-1110584 A nerezova ocel | 1.4305 netvrzeno bezpecnostni Gervena RAL 3020 |5 M10x1 [2143,517/7{15 5 [ 13| 1,3 5 12
03089-1120684 A  |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno bezpecnostni Cervena RAL 3020 |6 M12x1,512551,7208(17 6 |14 | 1,8 6 14
03089-1130884 A  |nerezova ocel|1.4305 netvrzeno bezpecnostni Gervena RAL 3020 |8 M16x1,533| 68 261023 8 |19 | 2,3 15 35
03089-1141084 A nerezova ocel|1.4305 netvrzeno bezpecnostni Gervena RAL 3020 [10M20x1,533| 74 281225 10 |22 | 2,8 15 34
03089-1141284 A nerezova ocel| 1.4305 netvrzeno bezpecnostni Gervena RAL 3020 [12M20x1,533| 78 281425 12 |22 | 2,8 15 39
03089-1151684 A nerezova ocel|1.4305 netvrzeno bezpecnostni Gervena RAL 3020 [16 M24x2 (40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 46
03089-61903 A |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem tmavoSeda RAL 7021 3 M6x0,75(14131,5125[10 3,5 | 8 | 0,8 3 6,5
03089-61004 A |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem tmavoSeda RAL 7021 4 M8x1 [18(38,515613 4 | 10| 1 7 15,5
03089-61105 A nerezova ocel|1.4404  potaZeno niklem tmavoseda RAL 7021 5 M10x1 [2143,5177(15 5 |13 | 1,3 4 12,5
03089-61206 A nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem tmavoSeda RAL 7021 6 M12x1,5(2551,7208(17 6 | 14| 1,8 7 14,5
03089-61308 A |nerezova ocel|1.4404  potaZzeno niklem tmavoSeda RAL 7021 8 M16x1,5/33/ 68 261023 8 (19| 2,3 15 35
03089-61410 A |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem tmavoSeda RAL 7021 10M20x1,533| 74 281225 10 [ 22 | 2,8 15 30
03089-61412 A nerezova ocel|1.4404  potaZeno niklem tmavoSeda RAL 7021 12M20x1,5[33| 78 281425 12 | 22 | 2,8 15 39
03089-61516 A nerezova ocel|1.4404  potaZeno niklem tmavoseda RAL 7021 16 M24x2 40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 40
03089-6190384 A nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem bezpecénostni ¢ervena RAL 3020 |3 M6x0,75(1431,5125(10 3,5| 8 | 0,8 3 6,5
03089-6100484 A nerezova ocel|1.4404  potaZeno niklem bezpecénostni Gervena RAL 3020 |4 M8x1 [1838,5156(13 4 | 10| 1 7 15,5
03089-6110584 A  |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem | bezpecnostni ¢ervend RAL 3020 |5 M10x1 [21/43,517715 5 | 13| 1,3 4 12,5
03089-6120684 A nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem bezpecénostni Gervena RAL 3020 |6 M12x1,512551,7208(17 6 |14 | 1,8 7 14,5
03089-6130884 A  |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem | bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 |8 M16x1,5[33| 68 261023 8 | 19| 2,3 15 35
03089-6141084 A  |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem | bezpeCnostni Cervena RAL 3020 [10M20x1,5[33| 74 281225 10 | 22 | 2,8 15 30
03089-6141284 A nerezova ocel|1.4404  potaZeno niklem bezpecnostni Gervena RAL 3020 [12M20x1,533| 78 281425 12 |22 | 2,8 15 39
03089-6151684 A |nerezova ocel|1.4404  potazeno niklem | bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 [16 M24x2 40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 40
03089-71903 A nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy tmavoSeda RAL 7021 3 M6x0,75(1431,512510 35| 8 | 0,8 3 6,5
03089-71004 A [nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Gpravy tmavoseda RAL 7021 4 M8x1 [18(38,515613 4 | 10| 1 7 15,5
03089-71105 A |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy tmavoSeda RAL 7021 5 M10x1 [2143,517/7(18 5 (13| 1,3 4 12,5
03089-71206 A nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy tmavoSeda RAL 7021 6 M12x1,5(2551,7208(17 6 | 14| 1,8 7 14,5
03089-71308 A [nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Gpravy tmavoseda RAL 7021 8 M16x1,5/33/ 68 261023 8 (19| 2,3 15 35
03089-71410 A |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Gpravy tmavoSeda RAL 7021 10M20x1,5(33| 74 281225 10 | 22 | 2,8 15 30
03089-71412 A nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy tmavoSeda RAL 7021 12M20x1,5[33) 78 281425 12 | 22 | 2,8 15 39
03089-71516 A |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy tmavoS$eda RAL 7021 16 M24x2 |40/ 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 40
03089-7190384 A  |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 |3 M6x0,75(14(31,512510 3,5| 8 | 0,8 3 6,5
03089-7100484 A  |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpecnostni cervend RAL 3020 |4 M8x1 [1838,515613 4 | 10| 1 7 15,5
03089-7110584 A  |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpe€nostni Cervena RAL 3020 |5 M10x1 [2143,517715 5 |13 | 1,3 4 12,5
03089-7120684 A nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpecnostni ervena RAL 3020 |6 M12x1,52551,720817 6 | 14| 1,8 7 14,5
03089-7130884 A  |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpeénostni ¢ervena RAL 3020 |8 M16x1,533| 68 261023 8 |19 | 2,3 15 35
03089-7141084 A  |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpecnostni ¢ervena RAL 3020 [10M20x1,5[33| 74 281225 10 | 22 | 2,8 15 30
03089-7141284 A nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpecnostni ervena RAL 3020 [12M20x1,533| 78 281425 12 | 22 | 2,8 15 39
03089-7151684 A  |nerezova ocel|1.4404 bez povrchové Upravy | bezpe€nostni Cervena RAL 3020 [16 M24x2 40| 96 321828 16 | 27 | 3,2 20 40
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