03089 Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovym tichytem

hribovitého tvaru a prodlouzenym aretac¢nim kolikem

Popis

Material:

Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Ttida pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik nekaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.

% N w\/@w 4 Aretacni kolik 1.4305.

Uchytka hfibovitého tvaru, tmavosedy termoplast.

Provedeni:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretacniho nastaveni
pfiénymi silami. Teprve az po rucnim vysunuti Cepu je mozné nastavit jinou aretaCni
polohu.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.

Odkaz na vykres:

Provedeni A: bez aretacni drazky, bez protimatice
Provedeni B: bez aretacni drazky, s protimatici
Provedeni C: s aretaéni drazkou, bez protimatice
Provedeni D: s aretacni drazkou, s protimatici
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03089 Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovym tichytem

hribovitého tvaru a prodlouzenym aretac¢nim kolikem

Prehled zbozi

Aretacni ¢epy s prodlouzenym aretaénim kolikem, ocelové, aretaéni kolik tvrzeny

Objednaci Eislo Objednaci Cislo D2 L | L1|L2|L3| Zdvih = SW1 Sila pruziny Sila pruziny
Provedeni A Provedeni B zacatek konec
F1ccaN F2 ccaN
03089-21903 03089-22903 3 M6x0,75 5 5
03089-21004 03089-22004 4 M8x1 18| 40,5 [15 6 (13| 6 10 | -13 1 6 15
03089-21105 03089-22105 5 M10x1 21| 46,5 (17 7 |15 8 13 | -17 1,3 5 16
03089-21206 03089-22206 6 Mi12x1,5 | 25| 54,7 |20 8 (17 9 14 -9 1,8 6 18
03089-21308 03089-22308 8| Mi6x1,5 [33| 72 |26 10(23| 12 19 | -/24 2,3 15 45
03089-21410 03089-22410 10| M20x1,5 [33| 79 |28 12(25| 15 22 -/30 2,8 15 43
03089-21412 03089-22412 12| M20x1,5 |[33| 84 |28 14|25| 18 22 -/30 2,8 15 51
03089-21516 03089-22516 16| M24x2 40| 104 [32 18|28| 24 27 | -/36 3,2 20 60

Objednaci ¢islo

Provedeni C

03089-23105

Objednaci ¢islo
Provedeni D

03089-24105

M10x1

Fx 30°

Sila pruziny
zaCatek
F1ccaN

Sila pruziny
konec
F2 ccaN

03089-23206
03089-23308

03089-24206
03089-24308

6
8

M12x1,5
M16x1,5

25
33

57,7
76

20
26

117
14 23

14
19

-/19
-/24

18
2,3

18
45

Aretacni ¢epy s prodlouzenym aretacnim kolikem, nerezové, aretaéni kolik kaleny

Objednaci Eislo
Provedeni A

Objednaci €islo
Provedeni B

SW1

Sila pruziny
zaGatek

Sila pruziny
konec

F1ccaN

F2 ccaN

03089-201903 03089-202903 3| M6x0,75 |14 33 |12 5 (10| 5 8 -10 0,8 45 12
03089-201004 03089-202004 4 M8x1 18| 405 (15 6 (13| 6 10 | -13 1 6 15
03089-201105 03089-202105 5 M10x1 21| 46,5 (17 7 |15| 8 13 | -117 13 5 16
03089-201206 03089-202206 6| Mi2x1,5 |25| 547 20 8 (17| 9 14 | -19 1,8 6 18
03089-201308 03089-202308 8| Mi6x1,5 (33| 72 |26 10(23| 12 19 | -/24 2,3 15 45
03089-201410 03089-202410 10, M20x1,5 |33 79 |28 12|25 15 22 | /30 2,8 15 43
03089-201412 03089-202412 12| M20x1,5 |33 | 84 |28 14|25| 18 22 | -/30 2,8 15 51
03089-201516 03089-202516 16|  M24x2 40 | 104 |32 18|28| 24 27 | /36 3,2 20 60

Objednaci Cislo
Provedeni C

Objednaci Cislo
Provedeni D

Sila pruziny
zaGatek

Sila pruziny
konec

F1ccaN

F2ccaN

03089-203105 03089-204105 5/  M10x1 21 495 {1710 15| 8 13 | N7 13 5 16
03089-203206 03089-204206 6/ Mi2x1,5 |25 57,7 (20|11 17| 9 14 | -N19 1,8 6 18
03089-203308 03089-204308 8| Miex1,5 |33 76 [26|14 23| 12 19 | -/24 2,3 15 45

Aretacni cepy s prodlouzenym aretacnim kolikem, nerezové, aretacni kolik nekaleny

Objednaci &islo
Provedeni A

Objednaci €islo
Provedeni B

SWi1

Sila pruziny
zacatek
F1ccaN

Sila pruziny
konec
F2 ccaN

03089-211903 03089-212903 3| Mo6x0,75 |14 33 |12 5|10| 5 8 -10 0,8 45 12
03089-211004 03089-212004 4 M8x1 18| 40,5 |15 6 13| 6 10 | -13 1 6 15
03089-211105 03089-212105 5 M10x1 21| 46,5 (17 7 |15| 8 13 | -117 1,3 5 16
03089-211206 03089-212206 6| Mi2x1,5 |25| 547 120 8 (17| 9 14 | -119 1,8 6 18
03089-211308 03089-212308 8| Mi6x1,5 (33| 72 |26 10(23| 12 19 | -/24 2,3 15 45
03089-211410 03089-212410 10, M20x1,5 |33 79 |28 12|25 15 22 | -/30 2,8 15 43
03089-211412 03089-212412 12| M20x1,5 |[33| 84 |28 14|25 18 22 | /30 2,8 15 51
03089-211516 03089-212516 16| M24x2 40 | 104 |32 18|28| 24 27 | /36 3,2 20 60

Objednaci €islo
Provedeni C

Objednaci €islo
Provedeni D

Sila pruziny
zatéatek
F1ccaN

Sila pruziny
konec
F2ccaN

03089-213105 03089-214105 5|  M10x1 21 49,5 {1710 15| 8 13 | -7 13 5 16
03089-213206 03089-214206 6/ Mi2x1,5 |25 57,7 (20|11 17| 9 14 | -19 1,8 6 18
03089-213308 03089-214308 8| Mi6x1,5 |33 76 (26|14 23| 12 19 | -/24 23 15 45
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