03092_E Aretacni ¢epy, z oceli nebo nerezové oceli, se zavitovym cepem

Popis

Material:

Ocelové provedeni:
Aaretacni kolik kaleny:
Ttida pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik nekaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4305.

Provedeni:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretaCniho nastaveni
pricnymi silami. Teprve po vysunuti aretaniho ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu. Na vyCnivajici zavitovy kolik je mozné upevnit nestandardni tchytky.

Kromé toho zavitovy kolik umoziuje ovladani aretacniho ¢epu, napf. automaticky
(programoveé fizené) pomoci pneumatického valce nebo dalkovym ovladanim pomoci
lanka vedeného v bovdenu.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.

PrisluSenstvi:
Distancni krouzky 03089
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03092_E Aretacni ¢epy, z oceli nebo nerezové oceli, se zavitovym cepem
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03092-1903 E ocel kalena 3| M6x0,75 | M2 |24|12 5(3,5/10| 3,5 8 0,8 45 10
03092-1004 E ocel kalena 4 M8x1 M3 (32|15 6| 7 (13| 4 10 1 6 12
03092-1105 E ocel kalena 5| M10x1 M4 |37(17 7| 8 |15| 5 13 1,3 5 12
03092-1206 E ocel kalena 6| M12x1,5 | M6 (42|20 8| 8 |17| 6 14 1,8 6 14
03092-1308 E ocel kalena 8| M16x1,5 | M8 |56/26 10|12 |23| 8 19 2,3 15 35
03092-1410 E ocel kalena 10| M20x1,5 | M8 (62|28 12| 12 (25| 10 22 2,8 15 34
03092-1412 E ocel kalena 12| M20x1,5 | M8 |66|28 14|12 |25| 12 22 2,8 15 39
03092-1516 E ocel kalena 16| M24x2 |M10 (80|32 18| 14 (28| 16 27 3,2 20 46
03092-01903 E nerezova ocel kalena 3| M6x0,75 | M2 [24|12 5(3,5/10| 3,5 8 0,8 45 10
03092-01004 E nerezova ocel kalena 4 M8x1 M3 (32|15 6| 7 (13| 4 10 1 6 12
03092-01105 E nerezova ocel kalena 5 M10x1 M4 |37{17 7| 8 (15| 5 13 1,3 5 12
03092-01206 E nerezova ocel kalena 6| M12x1,5 | M6 (42|20 8| 8 |17| 6 14 1,8 6 14
03092-01308 E nerezova ocel kalena 8| Mi6x1,5 | M8 56|26 1012 |23| 8 19 2,3 15 35
03092-01410 E nerezova ocel kalena 10| M20x1,5 | M8 (62|28 12| 12 (25| 10 22 2,8 15 34
03092-01412 E nerezova ocel kalena 12| M20x1,5 | M8 66|28 14|12 |25| 12 22 2,8 15 39
03092-01516 E nerezova ocel kalena 16| M24x2 |M10 (80|32 18| 14 (28| 16 27 3,2 20 46
03092-11903 E nerezova ocel netvrzeno | 3| M6x0,75 | M2 (24|12 5|3,5|10| 3,5 8 0,8 45 10
03092-11004 E nerezova ocel netvrzeno |4 M8x1 M3 |32{15 6| 7 (13| 4 10 1 6 12
03092-11105 E nerezova ocel netvrzeno | 5| M10x1 M4 |37{17 7| 8 (15| 5 13 1,3 5 12
03092-11206 E nerezova ocel netvrzeno | 6| M12x1,5 | M6 (42|20 8 | 8 |17 6 14 1,8 6 14
03092-11308 E nerezova ocel netvrzeno | 8| M16x1,5 | M8 |56(26 10| 12 |23| 8 19 2,3 15 35
03092-11410 E nerezova ocel netvrzeno |10/ M20x1,5 | M8 (62|28 12| 12 (25| 10 22 2,8 15 34
03092-11412 E nerezova ocel netvrzeno |12| M20x1,5 | M8 |66|28 14|12 |25 12 22 2,8 15 39
03092-11516 E nerezova ocel netvrzeno (16| M24x2 |M10 (80|32 18| 14 |28| 16 27 3,2 20 46
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