03094_H Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, bez nakruzku, s plastovym

hribovitym uchytem a pojistnou matici

Popis

Material:

Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Ttida pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik nekaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4305.

Uchytka hfibovitého tvaru, tmavosedy termoplast.

Provedeni:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretacniho nastaveni
pfiénymi silami. Teprve az po rucnim vysunuti Cepu je mozné nastavit jinou aretaCni
polohu.

Pro ucely naSroubovani je mozné dodat montazni kli¢ ke Sroubu. Ten je tfeba
zasunout pod uvolnénou hfibovitou Uchytku tak, aby jeho koliky zapadly do drazky v
horni ¢asti Sroubu.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.

PrisluSenstvi:
Distancni krouzky 03089
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03094_H Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, bez nakruzku, s plastovym I

hribovitym uchytem a pojistnou matici
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03094-2105 H ocel kalena 5| M10x1 |21 47(24{18) 5 |17 1,3 5 12 03094-91
03094-2206 H ocel kalena 6| M12x1,5 |25 56(28/22| 6 |19 1,8 6 14 03094-92
03094-2308 H ocel kalena 8| M16x1,5 |33 74{36/30| 8 |24 2,3 15 35 03094-93
03094-2410 H ocel kalena 10| M20x1,5 |33 80(40(30| 10 | 30 2,8 15 34 03094-94
03094-02105 H nerezova ocel kalena 5| M10x1 |21 47(24|/18) 5 |17 1,3 5 12 03094-91
03094-02206 H nerezova ocel kalena 6| M12x1,5 |25 56(28|22| 6 |19 1,8 6 14 03094-92
03094-02308 H nerezova ocel kalena 8| M16x1,5 |33 74|36/30| 8 |24 2,3 15 35 03094-93
03094-02410 H nerezova ocel kalena  [10] M20x1,5 |33 80(40(30| 10 |30 2,8 15 34 03094-94
03094-12105 H nerezova ocel netvrzeno | 5| M10x1 |21 47|24/18) 5 |17 1,3 5 12 03094-91
03094-12206 H nerezova ocel netvrzeno | 6| M12x1,5 |25 56(2822| 6 |19 1,8 6 14 03094-92
03094-12308 H nerezova ocel netvrzeno |8 | M16x1,5 |33 74|36/30| 8 |24 2,3 15 35 03094-93
03094-12410 H nerezova ocel netvrzeno |10| M20x1,5 |33 80(40/30| 10 | 30 2,8 15 34 03094-94
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