03096 Aretacni ¢epy z oceli nebo z nerezoveé oceli, bez nakruzku, s taznym

krouzkem z nerezoveé oceli

Mt

vw
- //w il

© norelem

Popis

Material:

Ocelové provedeni:
Aaretacni kolik kaleny:
Ttida pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4034.

AretaCni kolik nekaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4305.

KliCovy krouzek 1.4310, bez povrchové tpravy.

Provedeni:
Ocelové provedent:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretaCniho nastaveni
pricnymi silami. Teprve po vysunuti aretacniho ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu.

Zavésny krouzek umoznuje ovladani aretaéniho Gepu, napf. automaticky
(programoveé fizené) pomoci pneumatického valce nebo dalkovym ovladanim pomoci
lanka vedeného v bovdenu.

Pro ucely naSroubovani je mozné dodat montazni kli¢ ke Sroubu. Ten je tfeba nasadit
na zavitovou vlozku tak, aby jeho koliky zapadly do drazky v horni ¢asti Sroubu.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
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03096-3004 T ocel kalena 4] M8x1 |15/40/121| 4 - 1 6 12 03094-90
03096-3105 T ocel kalena 5| M10x1 |23]52|24| 5 - 1,3 5 12 03094-91
03096-3206 T ocel kalena 6| M12x1,5 |23]57|28| 6 - 1,8 6 14 03094-92
03096-3308 T ocel kalena 8| M16x1,5 |28(72|36| 8 - 2,3 15 35 03094-93
03096-3410 T ocel kalena  [10| M20x1,5 |28|78/40| 10 | - 2,8 15 34 03094-94
03096-03004 T nerezova ocel kalena 4| M8x1 [15]40(121| 4 - 1 6 12 03094-90
03096-03105 T nerezova ocel kalena 5| M10x1 |23]52|24| 5 - 1,3 5 12 03094-91
03096-03206 T nerezova ocel kalena 6| Mi12x1,5 |23|57|28| 6 - 1,8 6 14 03094-92
03096-03308 T nerezova ocel kalena 8| M16x1,5 |28(72|36| 8 - 2,3 15 35 03094-93
03096-03410 T nerezova ocel kalena  [10| M20x1,5 |28|78/40| 10 | - 2,8 15 34 03094-94
03096-13004 T nerezova ocel netvrzeno | 4| M8x1 15(40|121] 4 - 1 6 12 03094-90
03096-13105 T nerezova ocel netvrzeno | 5| M10x1 |23(52|24| 5 - 1,3 5 12 03094-91
03096-13206 T nerezova ocel netvrzeno | 6| M12x1,5 |23|57|28| 6 - 1,8 6 14 03094-92
03096-13308 T nerezova ocel netvrzeno | 8| M16x1,5 |28(72|36| 8 - 2,3 15 35 03094-93
03096-13410 T nerezova ocel netvrzeno |10| M20x1,5 |28|78|40| 10 | - 2,8 15 34 03094-94
03096-4004 U ocel kalena 4| M8x1 |15/40/121| 4 |13 1 6 12 03094-90
03096-4105 U ocel kalena 5| MI0x1 |23|52|24| 5 |17 1,3 5 12 03094-91
03096-4206 U ocel kalena 6| Mi12x1,5 |23|57|28| 6 |19 1,8 6 14 03094-92
03096-4308 U ocel kalena 8| M16x1,5 |28(72|36| 8 |24 2,3 15 35 03094-93
03096-4410 U ocel kalena  [10| M20x1,5 |28|78/40| 10 | 30 2,8 15 34 03094-94
03096-04004 U nerezova ocel kalena 4| M8x1 |[15/40(21] 4 |13 1 6 12 03094-90
03096-04105 U nerezova ocel kalena 5| MI0x1 |23|52|24| 5 |17 1,3 5 12 03094-91
03096-04206 U nerezova ocel kalena 6| Mi12x1,5 |23|57|128| 6 |19 1,8 6 14 03094-92
03096-04308 U nerezova ocel kalena 8| M16x1,5 |28(72|36| 8 |24 2,3 15 35 03094-93
03096-04410 U nerezova ocel kalenda  |[10| M20x1,5 |28|78/40| 10 | 30 2,8 15 34 03094-94
03096-14004 U nerezova ocel netvrzeno | 4| M8x1 15140121 4 |13 1 6 12 03094-90
03096-14105 U nerezova ocel netvrzeno | 5| M10x1 [23|52|24| 5 |17 1,3 5 12 03094-91
03096-14206 U nerezova ocel netvrzeno | 6| M12x1,5 |23(57|28| 6 |19 1,8 6 14 03094-92
03096-14308 U nerezova ocel netvrzeno | 8| M16x1,5 |28(72|36] 8 |24 2,3 15 35 03094-93
03096-14410 U nerezova ocel netvrzeno [10| M20x1,5 |28|78/40( 10 | 30 2,8 15 34 03094-94
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