03097 Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedeni, bez nakruzku, I

s plastovym hribovitym uchytem

Popis

Material:

Ocelové provedeni:

Aretacni kolik kaleny:

Pouzdro 1.0403 svafitelné.
Aretacni kolik tfidy pevnosti 5.8.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny:
Pouzdro 1.4301 svafitelné.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik nekaleny:
Pouzdro 1.4301 svafitelné.
Aretacni kolik 1.4305.

Uchytka hfibovitého tvaru, tmavosedy termoplast.

Provedeni:
Ocelové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Pro ti¢ely pevného pfivareni aretacnich ¢epil doporucéujeme ochranné svarovani
plamenem, a to svafeckou WIG.AretaCni Gepy se uZzivaji tam, kde je tfeba zabranit
zméné aretacni polohy v dlisledku piisobeni pricnych sil. Teprve az po ruénim
vysunuti Gepu je mozné nastavit jinou aretacni polohu. Ma-li aretaéni kolik vysunut
delSi dobu a je-li tfeba zamezit jeho zpétnému zapadnuti, je tfeba zvolit provedeni M.
Pokud je aretacni Cep pfivafen, méla by byt objimka pfivafena, aby nedoSlo k
tepelnému poSkozeni pruziny vlivem vysokych teplot.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
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03097 Aretacni ¢epy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedeni, bez nakruzku,
s plastovym hribovitym uchytem
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Aretacni ¢epy bez nakruzku, ocelové, aretacni kolik tvrzeny
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Objednaci Cislo ProvedeniL | Objednaci Cislo ProvedeniM | D D1 Sila pruziny Sila pruziny
zacatek konec
F1ccaN F2ccaN
03097-1004 03097-2004 4110 |18 385 |21 4 1 6 12
03097-1105 03097-2105 5112 | 21 435 | 24 5 1,3 5 12
03097-1206 03097-2206 61425 51,7 |28 6 1,8 6 14
03097-1308 03097-2308 8 | 18 | 33 68 36 8 2,3 15 35
03097-1410 03097-2410 10| 22 | 33 74 | 40 10 2,8 15 34

Aretacni ¢epy bez nakruzku, nerezové, aretacni kolik tvrzeny

Objednaci Cislo Provedeni L

Objednaci €islo ProvedeniM D

Sila pruziny
zaCatek
F1ccaN

Sila pruziny
konec
F2 ccaN

03097-01004 03097-02004 4110 18 385 |21 4 1 6 12
03097-01105 03097-02105 5|12 |21 435 |24 5 1,3 5 12
03097-01206 03097-02206 6|14 |2 51,7 |28 6 18 6 14
03097-01308 03097-02308 8 | 18 | 33 68 |36 8 2,3 15 35
03097-01410 03097-02410 10| 22 | 33 74 |40 10 2,8 15 34

Aretacni ¢epy bez nakruzku, nerezové, aretacni kolik netvrzeny

Objednaci Cislo Provedeni L

Objednaci ¢islo ProvedeniM | D

D1

Zdvih
S

Fx 30°

Sila pruziny
zacatek

Sila pruZiny
konec

F1ccaN

F2 ccaN

03097-11004 03097-12004 18 385 4 1 6 12
03097-11105 03097-12105 5|12 |21 435 |24 5 1,3 5 12
03097-11206 03097-12206 6|14 |25 51,7 |28 6 18 6 14
03097-11308 03097-12308 8 | 18| 33 68 | 36 8 2,3 15 35
03097-11410 03097-12410 10| 22 | 33 74 |40 10 2,8 15 34
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