03336_A Pruzné bocni opérky se zavitovym pouzdrem, bez tlaéného cepu, I

provedeni A, bez utésnéni

R Popis

—
- 1Al

% Material:
<
- Ocel.
-~
- .
< Provedeni:
- Pouzdro modreé, pozinkované.
- v s v , , ,
- Montazni podloZka kalena a brynyrovana.

Q

Upozornéni:

Podle oblasti vyuZiti je mozné si tlaény ¢ep vyrobit a zaSroubovat ho do zavitu
montéazni podlozky.

Pfi vyuziti zdvihu (S) a pfislusné délky (L1) Ize docilit odpovidajici bocni tlak (F).
Provedeni B je navic vybaveno tésnénim proti vniknuti $pon a necistot.

0dkaz na vykres:
1) Montézni naradi

L1

L.ys

(L 77

Objednaci €islo Provedeni Objednaci €islo

pro montazni
naradi

03336-1020X A 11,5/19/26,5 4 M12 M4 | 1,6 20 10 2x60° 03334-06
03336-1050X A 11,5/19/26,5 4 M12 M4 | 1,6 50 10 2x60° 03334-06
03336-1100X A 11,5/19/26,5 4 M12 M4 | 1,6 100 10 2x60° 03334-06
03336-1040X A 11,5/19/26,5 75 M12 M4 | 2 40 10 2x60° 03334-06
03336-1075X A 11,5/19/26,5 7,5 M12 M4 | 2 75 10 2x60° 03334-06
03336-1150X A 11,5/19/26,5 75 M12 M4 | 2 100 10 2x60° 03334-06
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03336_A Pruzné bocni opérky se zavitovym pouzdrem, bez tlaéného cepu,

provedeni A, bez utésnéni

Objednaci ¢islo Provedeni Objednaci ¢islo

pro montazni
naradi

03336-1100X 18/31,5/45 11,5 M18X1,5 3,2 2,5x60° 03334-10
03336-1200X A 18/31,5/45 11,5 M18X1,5 M6 | 3,2 150 16 2,5%60° 03334-10
03336-1300X A 18/31,5/45 11,5 M18X1,5 M6 | 3,2 200 16 2,5x60° 03334-10
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