04366 Otocny upinac

Popis

Material:
Ocel k zuSlechténi.
Kulovy knoflik plast.

Provedeni:
ZuSlechténo a brynyrovano.
Kulovy knoflik duroplast PF 31, ¢erny.

Upozornéni:
* Pfipustna sila ruky pro rukojet.

PrisluSenstvi:
Standardni Gichyty 06355. Uchyty k za$roubovani s omezenim krouticiho momentu
06357.
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04366 Otocny upinac

T
3 otvory se zavity k montazi rukojeti
(dhel mezi 2 otvory se zavily: 35°)

3 mozne montazni polohy pro rukojet
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04366 Otocny upinac
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Objednaci islo levé

Objednaci €islo pravé

Rukojet

A
min.

A
max.

04366-003232 04366-103232 bez rukojeti

04366-004540 04366-104540 bez rukojeti | 44,1 | 45,9 |40|63|25 38|13|40/16(32| M8|20| 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 |M6| - - 1200 200"
04366-013232 04366-113232 srukojeti | 31,4 | 32,6 |30|46(18 30|10(32|14|25|M6 (15| 17 | 51 [57,5| M4x8 |[M5/20 73 800 150*
04366-014540 04366-114540 srukojeti | 44,1 | 45,9 |40|63|25 38|13|40|16|32| M8 |20| 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 |M6 |25 107| 1200 200"
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