04430 Upinaci prvek ,arness*
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Popis

Material:
Ocel.
Kulovy knoflik duroplast PF 31.

Provedeni:

Pouzdro stfibrné Sedé barvy, s kovovym tepanim.

VSechny ostatni dily stejné tak dopliikové dily brynyrovany.
Kulovy ¢erveny knoflik.

Upozornéni:

Draha pfistaveni je 12 mm. V ramci kratké upinaci drahy upinani (1,5 mm) je prvek
v kazdé poloze samosvorny. Je proto mozné pevné upnout pracovni dily s toleranci
az do 1 mm. Upinaci prvek "arness" je mozné zabudovat v kazdé horizontalni i
vertikalni poloze.

Aby bylo dosazeno individualniho pfizplsobeni riiznym moznostem, bylo vyvinuto
nékolik normovanych dopiikovych dilli. Jsou dodavany jako zvlastni pfisluSenstvi.
VSechny vysoce namahané dily kfivkového systému a tlacny dil jsou legovany a
kaleny.

Nejvyssi pfipustna sila je 4905 N.
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Objednaci ¢islo
04430-01 viz vykres

Dopliikové dily ,,arness*

Objednaci ¢islo

Nazev

04430-02 Vidlice
04430-03 Tazny tfmen
04430-04 Tlacny prvek
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