04500 Stabilni upinaci celisti

D

Popis

Material:
Zakladni téleso z temperované litiny, upinaci Celisti cementacni ocel.

Provedeni:
brynyrovano.
Upinaci Gelisti vytvrzeny.

Upozornéni:

Upinaci Gelisti jsou oto¢né: hladka strana pro opracované obrobky, vroubkovana
strana pro surové upinaci plochy. K upevnéni stabilni upinaci celisti na strojni sttil
doporucujeme pouzit dva upinaci Srouby!

Jako upeviiovaci Srouby Ize podle Sife drazky pouzit Srouby pro T drazky 07040 (k
objednani samostatné).
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Objednaci ¢islo Hodi se pro Upinaci Moment
Sifku drazky sila utazeni
F (kN) Nm
04500-19 12/14/16/18 8/15/20/28 1,2/2,2/3/4,2 20/40/45/60
04500-26 20/22/24/28/30 2301 138,5 |75 26100 |45|118 (40 (12|11 25/25/32/32/36 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 85/85/95/95/110
04500-38 32/36/42 265| 158 |90 38|120|56|145(40 (12|15 50 75 160
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