02005_F Vykyvné opérky pirestavitelné, provedeni F, kulicka zplostéla, s I

vroubkovanim

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:

Ocelové provedeni:

Pouzdro zuSlechténo a mangan-fosfatovano.
Matice brynyrovana.

Nerezové provedeni:
Pouzdro zuSlechténo a elektrolyticky lesténo.

Matice leskla.
Upozornéni:
Télo kaleno a mangan-fosfatovano. Kulicka tvrzena, bez povrchové tpravy. Matice
brynyrovana.
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02005-308 F ocel 25| M8 | 58 116 | 36,6 | 145 | 13 8,5 8
02005-310 F ocel 30| M0 | 86 157 | 457 | 19 | 17 12 8
02005-312 F ocel 35| M12 | 86 157 | 50,7 | 19 | 17 12 15
02005-316 F ocel 40| M16 | 10,5 20,7 | 60,7 | 27 | 24 16 25
02005-320 F ocel 50| M20 | 20 27,3 | 77,3 | 33 | 30 25 90
02005-3081 F nerezova ocel 25| M8 | 58 116 | 36,6 | 145 | 13 8,5 8
02005-3101 F nerezova ocel 30| M10 | 86 157 | 457 | 19 | 17 12 8
02005-3121 F nerezova ocel 35| M12 | 86 157 | 50,7 | 19 | 17 12 15
02005-3161 F nerezova ocel 40| M16 | 10,5 20,7 | 60,7 | 27 | 24 16 25
02005-3201 F nerezova ocel 50| M20 | 20 27,3 | 77,3 | 33 | 30 25 90

© norelem www.norelem.com




02005_F Vykyvné opérky pirestavitelné, provedeni F, kulicka zplostéla, s I

vroubkovanim

© norelem www.norelem.com



