03090_D Aretacni ¢epy z oceli nebo z nerezoveé oceli, s plastovym hribovitym

uchytem, zajistovaci drazkou a pojistnou matici

Popis

Material:
Ocelové provedeni:
Zavitovy kolik a aretacni kolik z automatové oceli.

Nerezové provedeni:
Aretacni kolik, kaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4034.

Aretacni kolik, nekaleny:
Zavitové pouzdro 1.4305.
Aretacni kolik 1.4305.

HFibovity Gchyt, tmavoSedy termoplast.

Provedeni:

Ocelové provedeni:

Zavitové pouzdro brynyrovano.

Aretacni kolik kaleny, brouSeny a brynyrovany.

Nerezové proveden:

Zavitové pouzdro bez povrchové Upravy.

Aretacni kolik kaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.
Aretacni kolik nekaleny, brouSeny a bez povrchové Upravy.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uzivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretaCniho nastaveni
pricnymi silami. Teprve az po ruénim vysunuti ¢epu je mozné nastavit jinou aretacni
polohu. Bude-Ii aretaCni kolik po delSi dobu vysunut a je-li tfeba zabranit jeho
zpétnému zapadnuti, pak je tfeba zvolit provedeni C resp. provedeni D.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.

Prislusenstvi:
Distan¢ni krouzky 03089
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03090_D Aretacni ¢epy z oceli nebo z nerezoveé oceli, s plastovym hribovitym I

uchytem, zajistovaci drazkou a pojistnou matici
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03090-4105 D ocel kalena 5| M10x1 21(47{117 7|15] 5 13 | 17 1,3 5 12
03090-4206 D ocel kalena 6| Mi2x1,5 25(56/20 8 (17| 6 14 | 19 1,8 6 14
03090-4308 D ocel kalena 8| Mi6x1,5 33|74/26 10]23| 8 19 | 24 2,3 15 35
03090-4410 D ocel kalena 10| M20x1,5 33(80(28 12{25] 10 | 22 | 30 2,8 15 34
03090-04105 D nerezova ocel kalena 5| M10x1 21[47{117 7 (15| 5 13 | 17 1,3 5 12
03090-04206 D nerezova ocel kalena 6| Mi12x1,5 25/56(20 8 [17| 6 14 | 19 1,8 6 14
03090-04308 D nerezova ocel kalena 8| Mi16x1,5 33|74/26 10(23| 8 19 | 24 2,3 15 35
03090-04410 D nerezova ocel kalena 10| M20x1,5 33(80(28 1225 10 | 22 | 30 2,8 15 34
03090-14105 D nerezova ocel netvrzeno 5 Mi10x1 21|47|17 7 (15| 5 13 | 17 1,3 5 12
03090-14206 D nerezova ocel netvrzeno 6| Mi12x1,5 25(56/20 8 (17| 6 14 | 19 1,8 6 14
03090-14308 D nerezova ocel netvrzeno 8| Mi6x1,5 33|74/26 10]23| 8 19 | 24 2,3 15 35
03090-14410 D nerezova ocel netvrzeno 10| M20x1,5 33(80|28 12(25| 10 22 | 30 2,8 15 34

© norelem www.norelem.com




