05552_GHA Protikus, provedeni A
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Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel 1.4301.

Provedeni:
Pozinkovano, modfe pasivovano.
Nerezova ocel, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Nastavitelné stahovaci spony slouZi jako bezpecny uzaviraci systém pro priimyslové
aplikace. PfekroCenim mrtvého bodu drZi pevné i pfi vibracich.

Po zah&knuti upinaciho haku v protikusu Ize dily, které maji byt spojeny, napnutim
rukojeti k sobé pfitahnout az 0 15 mm.

K vyrovnani toleranci a k vytvofeni dostate¢ného napéti Ize upinaci hak nastavit jeho
otacenim (M8).

Stahovaci spony Ize pfiSroubovat nebo pfinytovat.
K upevnéni komponentti doporucujeme zapustné Srouby.

Protikusy v poZzadovaném provedeni je nutno objednat zvIast.

Pfidrzna sila F1 se vztahuje na stahovaci sponu, nikoliv na protikus.

Na vyzadani:
Uzamykatelné provedeni s okem pro zamek.
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