06960_B Miskové uchyty z hliniku, upevnéni dvéma zapustnymi Srouby
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Popis

Material:

Miskova madla z hlinikového profilu.

Bocni listy z polyamidu.

Provedeni B - upevnéni dvéma ocelovymi Srouby se zapustnou hlavou.

Provedeni:
Miskova madla otryskana, satinovana a ¢erné nebo pfirodné eloxovana. Gumovy
profil Gerny. Upeviiovaci Srouby pozinkované.

Upozornéni:
Madla tvaru B Ize alternativné zven¢i upevnit dvéma Srouby se zapustnou hlavou.

Dvé kfizové drazky pro Srouby M4, které jsou v{ici sobé pootocené o 90°, umoziiuji
ukostreni a mohou slouZit jako pomoc pri montazi dopliikovych dilti.

Montaz:

Po nasunuti spodni gumové listy zaklapneme obé bocni krytky k miskovému madlu.
Poté je tfeba pod Uhlem 45° zastr¢it madlo pfes spodni okraj montazniho otvoru a
pitlait ho proti sténé krytu.

V zavislosti na typu provedeni se nyni vtlaGi druhy pryZovy profil do horni drazky
nebo se upevnéni provede pomoci dvou Sroubdl se zapustnou hlavou.
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06960-10021 06960-10023 B Sroubovatelny 90 100 | 115 | 19,5 104x73 500
06960-11821 06960-11823 B Sroubovatelny 90 118 | 133 | 19,5 122x73 500
06960-16721 06960-16723 B Sroubovatelny 90 167 | 182 | 19,5 171x73 500
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