03090 Aretacni ¢epy z oceli s plastovym uchytem hribovitého tvaru a oznacenim I

blokovani

Popis

Material:

Aretacni kolik z oceli.

Zavitové pouzdro z oceli.

Uchyt hfibovitého tvaru z termoplastu, tmavosedy.
Znacka blokovani, hlinik.

Provedeni:

Aretacni kolik z oceli kaleny, brouSeny a brunyrovany.
Zavitové pouzdro brunyrované.

Oznaceni blokovani ¢ervené eloxované.

Upozornéni:

Aretacni Cepy se uZivaji tam, kde je tfeba zabranit zméné aretacniho nastaveni
pfiénymi silami. Teprve az po rucnim vysunuti Cepu je mozné nastavit jinou aretaCni
polohu.

U viditelného oznaceni blokovani je ¢ep budto kompletné odblokovany nebo se
nachazi v éaste¢né uzaviené poloze.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
PrisluSenstvi:

Distancéni krouzky 03089
Odkaz na vykres:

Provedeni A: bez aretacni drazky, bez protimatice
Provedeni B: bez aretaCni drazky, s protimatici

1) OznaBovaci krouzek
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03090 Aretacni ¢epy z oceli s plastovym uchytem hribovitého tvaru a oznacenim

blokovani

Objednaci €islo Provedeni | D D1 Zdvih = SW1 | Sw2 F x 30° Sila pruziny Sila pruziny
S zaGatek konec
F1ccaN F2ccaN

03090-71105 A 5 M10x1 5

03090-71206 A 6 M12x1,5 25| 51,7 |20| 8 |17 6 14 - 1,8 6 14
03090-71308 A 8 M16x1,5 33| 68 |26|10|23 8 19 - 2,3 15 35
03090-72105 B 5 M10x1 21| 435 |17 7 |15 5 13 17 1,3 5 12
03090-72206 B 6 M12x1,5 25| 51,7 |20| 8 [17 6 14 19 1,8 6 14
03090-72308 B 8 M16x1,5 33| 68 |26|10|23 8 19 24 2,3 15 35
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