06247 Kulové koncovky nerezova ocel nebo hlinik DIN 319

Popis

Provedeni:
Lesténo.

Odkaz na vykres:
Provedeni C: zavit
Provedeni K: otvor
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06247-120052 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4305 M5 | 20 | 12 18 9,1
06247-140102 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4305 M10 | 40 | 22 37 18
06247-150122 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4305 M12 | 50 | 28 46 21
06247-116044 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4301 M4 |16 | 8 15 7,2
06247-140104 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4301 M10 | 40 | 22 37 18
06247-132084 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4301 M8 | 32| 18 29 14,5
06247-150124 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4301 M12 |50 | 28 | 46 21
06247-125064 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4301 M6 | 25|15 | 225 11
06247-120054 C s vnitfnim zavitem nerezova ocel 1.4301 M5 |20 | 12 18 9,1
06247-116043 C s vnitfnim zavitem hlinik - M4 (16| 8 15 7,2
06247-120053 C s vnitfnim zavitem hlinik - M5 | 20 | 12 18 9,1
06247-125063 C s vnitfnim zavitem hlinik - M6 |25 |15 | 225 11
06247-132083 C s vnitfnim zavitem hlinik - M8 |[32]18| 29 14,5
06247-140103 C s vnitfnim zavitem hlinik - M10 | 40 | 22 37 18
06247-150123 C s vnitfnim zavitem hlinik - M12 |50 | 28 | 46 21
06247-316042 K s licovanym otvorem nerezova ocel 1.4301 6 16 | 8 15 10
06247-320052 K s licovanym otvorem nerezova ocel 1.4301 8 20 | 12 18 12
06247-325062 K s licovanym otvorem nerezova ocel 1.4301 10 25 |15 | 22,5 16
06247-332082 K s licovanym otvorem nerezova ocel 1.4301 12 [ 32 18| 29 20
06247-340102 K s licovanym otvorem nerezova ocel 1.4301 16 |40 | 22| 37 25
06247-350122 K s licovanym otvorem nerezova ocel 1.4301 20 | 50|28 | 46 32
06247-316043 K s licovanym otvorem hlinik - 6 16 | 8 15 10
06247-320053 K s licovanym otvorem hlinik - 8 20 | 12 18 12
06247-325063 K s licovanym otvorem hlinik - 10 | 25|15 | 225 16
06247-332083 K s licovanym otvorem hlinik - 12 |32 18| 29 20
06247-340103 K s licovanym otvorem hlinik - 16 40 | 22 37 25
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06247 Kulové koncovky nerezova ocel nebo hlinik DIN 319

zakladni kli¢
téleso

06247-350123 s licovanym otvorem hlinik

Objednaci Gislo Provedeni Typ provedeni Material Ocelovy
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