06265 Rucni ovladaci kola s bezpecnostnim valcovym uchytem
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Material:
Disky kola a Gchytka termoplast Sedocerny.

Provedeni:
Ocelové Gasti, brynyrované.

Upozornéni:

Krytka naboje se dodava demontovana. Rucni ovladaci kola je na hfideli mozné
upevnit bud radialnim kolikem nebo axialné Sroubem s valcovou hlavou DIN 6912 a
podlozkou DIN 7349, a to pomoci drazky a pera.

Pro uvedeni bezpecnostni valcové rukojeti do pracovni polohy je tfeba provést dvé
nastaveni:

- Vlyklopit rukojet kolem osy otaceni az k dorazu (90°).

- Zatlacit rukojet v axialnim sméru do zajisténé polohy.

V zatlaGené poloze je mozné nejpohodinéji otacet klikou. Jakmile se rukojet pusti,
dojde k samovolnému zpétnému zaklapnuti do vychozi polohy.

U provedeni s pficnym otvorem se upevnéni provadi pomoci nasroubovaného
zavitového koliku ISO 4026 (DIN 913).

Pokyny pro vestavbu viz 06262.
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Ovladaci kola s bezpe¢nostni samosklopnou valcovou rukojeti

06265-108008

kalibrovany otvor

termoplast |25/ 80 | 8H7 19|14/M4\13| - 30 2,5(17,6| - 726 | 13 | 38 36,7 - | -

© norelem

www.norelem.com




06265 Rucni ovladaci kola s bezpe¢nostnim valcovym tichytem

06265-108010 kalibrovany otvor - termoplast [25) 80 |10H7 19|14|M4|13| - 30 2,5/17,6/ - 72,6 | 13 | 38 |36,7| - | -
06265-108012 kalibrovany otvor - termoplast |25 80 |12H7 19/14/M4|13| - 30 2,5(17,6| - 72,6 | 13 | 38 |36,7| - | -
06265-210010 kalibrovany otvor - termoplast [28/100{10H7 19|16|M5|16| - 38 3 (20,1| - 88,6 | 13 |47,5(43,5| - | -
06265-210012 kalibrovany otvor - termoplast [28/100|12H7 19|16|M5|16| - 38 3 |20,1| - 88,6 | 13 |47,5/43,5| - | -
06265-312512 kalibrovany otvor - termoplast [35{125|12H7 25|20|M6(20| - 47,5 4 |23,3| - 107,7|18,5|58,4/52,1| - | -
06265-312514 kalibrovany otvor - termoplast (35/125|14H7 25|20|M6|20| - 47,5 4 |23,3| - 107,7|18,5/58,4|52,1| - | -
06265-312516 kalibrovany otvor - termoplast |35/125|16H7 25/20/M6|20| - 47,5 4 (23,3| - 107,7|18,5/58,4/52,1| - | -
06265-416014 kalibrovany otvor - termoplast [45(160|14H7 25|25|M8(26| - 62 56| 28 | - 142 |18,5/81,6/63,8| - | -
06265-416016 kalibrovany otvor - termoplast |45[160|16H7 25/25|M8|26| - 62 5,6 28 | - 142 [18,5/81,6/63,8/ - | -
06265-10800802 licovany otvor s drazkou - termoplast |25/ 80 | 8H7 19|14|M4(13| - 30 2,5(17,6| - 72,6 | 13 | 38 (36,7|2| 9
06265-10801003 licovany otvor s drazkou - termoplast |25/ 80 |10H7 19|14|M4[13| - 30 2,5/17,6/ - 72,6 | 13 | 38 36,7 3 |11,4
06265-10801204 licovany otvor s drazkou - termoplast |25 80 [12H7 19|14|M4[13| - 30 2,5/17,6/ - 72,6 | 13 | 38 |36,7| 4 |13,8
06265-21001003 licovany otvor s drazkou - termoplast [28/100{10H7 19|16|M5|{16| - 38 3 (20,1| - 88,6 | 13 (47,5(43,5| 3 (11,4
06265-21001204 licovany otvor s drazkou - termoplast |28/100{12H7 19|16/M5(16| - 38 3 |20,1| - 88,6 | 13 |47,5(43,5/ 4 |13,8
06265-31251204 licovany otvor s drazkou - termoplast [35{125|12H7 25|20|M6{20| - 47,5 4 (23,3| - 107,7|18,5/58,4/52,1| 4 (13,8
06265-31251405 licovany otvor s drazkou - termoplast |35/125|14H7 25|20/M6|20| - 47,5 4 |23,3| - 107,7|18,5/58,4/52,1| 5 |16,3
06265-31251605 licovany otvor s drazkou - termoplast |35(125/16H7 25|20/M6(20| - 47,5 4 |23,3| - 107,7|18,5/58,4/52,1| 5 |18,3
06265-41601405 licovany otvor s drazkou - termoplast [45/160|14H7 25|25|M8(26| - 62 5,6 28 | - 142 |18,5/81,6(63,8| 5 (16,3
06265-41601605 licovany otvor s drazkou - termoplast |45(160|16H7 25|25/M8(26| - 62 56| 28 | - 142 |18,5/81,6(63,8/ 5 (18,3
06265-1080086 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast |25 80 | 8H7 19|14|M4[13|M6 30 2,5/17,6/7,5 72,6 | 13 | 38 [36,7| - | -
06265-1080106 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast |25| 80 |10H7 19|14|M4|13|M6 30 2,5/17,6/7,5 72,6 | 13 | 38 |36,7| - | -
06265-1080126 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast |25( 80 |12H7 19|{14|M4[13|M6 30 2,5/17,6/7,5 72,6 | 13 | 38 |36,7| - | -
06265-2100106 kalibrovany otvor s pficnym otvorem termoplast |28/100/10H7 19|16|M5(16|M6 38 3 |20,1|7,5 88,6 | 13 |47,5/43,5| - | -
06265-2100126 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast [28/100|12H7 19|16|M5|16|M6 38 3 |20,1|7,5 88,6 | 13 |47,5|43,5| - | -
06265-3125126 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast |35|125|12H7 25/20|M6|20|M6 47,5 4 (23,3|7,5 107,7|18,5/58,4/52,1| - | -
06265-3125146 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast |35125|14H7 25|20|M6|20|M6 47,5 4 |23,3|7,5 107,7|18,5/58,4/52,1| - | -
06265-3125166 kalibrovany otvor s priénym otvorem termoplast [35/125|16H7 25|20{M6|20|M6 47,5 4 |23,3|7,5 107,7|18,5/58,4|52,1| - | -
06265-4160146 kalibrovany otvor s pfitnym otvorem termoplast |45(160|14H7 25|25|M8|26|M6 62 5,6/ 28 (7,5 142 |18,5/81,6/63,8| - | -
06265-4160166 kalibrovany otvor s pfitnym otvorem termoplast |45(160|16H7 25|25|M8|26|M6 62 5,6/ 28 |7,5 142 {18,5/81,6/63,8| - | -
06265-108008026 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast |25/ 80 | 8H7 19(14|M4[13|M6 30 2,5|17,6|7,5 72,6 | 13 | 38 [36,7/2| 9
06265-108010036 licovany otvor s drazkou s pricnym otvorem termoplast |25/ 80 |10H7 19|14|M4|13|M6 30 2,5/17,6|7,5 72,6 | 13 | 38 36,7 3 |11,4
06265-108012046 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast 25| 80 [12H7 19|14|M4[13|M6 30 2,5/17,6/7,5 72,6 | 13 | 38 36,7 4 |13,8
06265-210010036 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast |28{100{10H7 19|16/M5{16|M6 38 3 |20,1|7,5 88,6 | 13 |47,5(43,5 3 |11,4
06265-210012046 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast |28/100|12H7 19|16/M5|16|M6 38 3 |20,1|7,5 88,6 | 13 |47,5(43,5 4 |13,8
06265-312512046 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast |35(125/12H7 25|20|/M6{20|M6 47,5 4 |23,3|7,5 107,7|18,5/58,4/52,1| 4 |13,8
06265-312514056 licovany otvor s drazkou s pricnym otvorem termoplast |35{125|14H7 25|20|/M6|20|M6 47,5 4 |23,3|7,5 107,7|18,5/58,4|52,1| 5 |16,3
06265-312516056 licovany otvor s drazkou s pficnym otvorem termoplast [35/125|16H7 25|20|M6{20|M6 47,5 4 (23,3|7,5 107,7|18,5(58,4/52,1| 5 (18,3
06265-416014056 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast [45(160|14H7 25|25/M8|26|M6 62 5,6/ 28 |7,5 142 |18,5/81,6(63,8/ 5 |16,3
06265-416016056 licovany otvor s drazkou s priénym otvorem termoplast |45/160|16H7 25|25/M8|26|M6 62 5,6/ 28 |7,5 142 |18,5/81,6(63,8/ 5|18,3
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