06903 Tirmenové uchyty z plastu, s odolnosti proti vysokeé teploté

Popis

Material:
Termoplast PPA (odolny viici vysoké teploté), vyztuzeny skelnym viaknem.

Provedeni:
Cerné.

Upozornéni:
Upevilovaci otvor je uzplisoben tak, Ze je mozné upevnit tfmenové madlo z ovladaci
strany, a to pomoci cylindrického Sroubu nebo Sestihranné matice.

Teplotni rozsah:
Teplota pfi dlouhodobém pouzivani podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Teplota kratkodobého pouZiti max. 250 °C.

Montaz:
Ze strany obsluhy nebo ze zadni strany.
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06903-311708 117 26 10 9 41 136 94 13 15 8 1500
06903-313208 132 27 11 9 44 154 112 13 16 8 1500
06903-315008 150 27 11 9 44 172 132 13 16 8 1500
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