06904 Timenové uchyty z plastu, uzké, s oboustrannym zkosenim

Popis

Material:
Termoplast zesileny skelnymi kulickami.

Provedeni:
Matné éerna RAL 7021 nebo oranZova.

Upozornéni:
Montazni rozmér "A" plati po montazi madla. V nemontovaném stavu je nasledkem
ohybového napéti pfi vyjimani z formy az o0 2 mm mensi.

Montaz:
Ze strany obsluhy.

g15
® AN N
= = N tc.;“ <
= y
o3 X N
I
Li
D
MEDING12 M6 DIN 7991
— } = [ —
o — I g——H
A
06904-1120081 A tmavo$eda RAL 7021 120 |26 |8| 9 |42 138 | 9 1000
06904-1140081 A tmavo$eda RAL 7021 140 |26 (8| 9 |42 158 | 116 1000
06904-1160081 A tmavoSeda RAL 7021 160 |28 (9] 9 [45] 178 | 136 1000
069041120082 A oranzova 120 |26 (8| 9 |42 138 | 9% 1000
06904-1140082 A oranzova 140 |26 (8| 9 | 42| 158 | 116 1000
06904-1160082 A oranzova 160 |28 (9] 9 [45] 178 | 136 1000
06904-2120061 B tmavo$eda RAL 7021 120 |26 |8| 66 | 42| 138 | 96 1000
06904-2140061 B tmavoSeda RAL 7021 140 |26 (8] 66 | 42| 158 | 116 1000
06904-2160061 B tmavoSeda RAL 7021 160 |28 9] 66 | 45| 178 | 136 1000
06904-2120062 B oranzova 120 |26 |8 | 6,6 | 42 | 138 96 1000
06904-2140062 B oranzova 140 |26 (8] 66 | 42| 158 | 116 1000
06904-2160062 B oranzova 160 |28 (9| 66 | 45| 178 | 136 1000
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