04371 Upinaci haky s nakruzkem a excentrickou pakou

Popis

Material:

Zakladni téleso a upinaci hak ze zuSlechténé oceli.

Manipulacni paka z hlinikového odlitku EN AC-46200.

Tlacna podloZzka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuZzeného skelnymi viakny.
Osovy Cep, zavriny Sroub a podlozka nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:

Zékladni téleso a upinaci hak zuslechténo a brynyrovano.
Ovladaci paka, ¢erné komaxitovana.

Tlacna Gerna podlozka.

Osovy ¢ep, zavrtny Sroub a podlozka bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Idedlni pro upinani, pfi némz se dily vkladaji shora, protoZe upinaci hak Ize pfi
vkladani a vyjimani obrobki vyklopit.

Pfesna upinaci vySka se nastavuje jemnym zavitem na zavrtném Sroubu pomoci
Sroubovaku. Pojistnym Sroubkem Ize toto nastaveni pojistit. Rozmér S odpovida
upinacimu zdvihu excentru.

0Odkaz na vykres:
1) Pojistny Sroub koliku
2) Kolik pro presné nastaveni upinaci paky
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04371 Upinaci haky s nakruzkem a excentrickou pakou

2
04371-206 M6 20 M6x0,5 5% 60 | 53 10| 9|9 8| 704 215 |20 30| 17 1,2 4 120
04371-208 M8 20 M6x0,5 5|60 | 53 109 | 9|8 | 704 215 |20 30| 17 1,2 4 120
04371-210 M10 | 25 M8x0,75 72179 167 12 12|13 /10| 96 333 |25 40| 19 15 8 350
04371-212 M12 | 32 M8x0,75 88|96 | 82 18 | 18|18 12| 96 333 |30 50| 27 15 8 350
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