06925 Trubkové tchyty z hliniku s éernym komaxitovanym ramenem uchytu

, Popis
- ‘ Material:

o 9 .

e e Patky madla ¢erné komaxitované. Spojovaci rameno eloxovano v pfirodnim
provedeni.

Upozornéni:
Cerné pozinkované upevnovaci Srouby s vnitfnim Sestihranem M12X70, jakozZ i
pfislusné podlozky a matice jsou soucasti dodavky.

Montaz:
Ze strany obsluhy.
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06925-180 180 28 M12 60 208 1000
06925-200 200 28 M12 60 228 1000
06925-250 250 28 M12 60 278 1000
06925-300 300 28 M2 60 328 1000
06925-350 350 28 M12 60 378 1000
06925-400 400 28 M2 60 428 1000
06925-500 500 28 M12 60 528 1000
06925-600 600 28 M12 60 628 1000
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