23805 Radialné axialni kulickova loziska FAG jednorada

Popis

Material:
Vnitfni krouzek, vnéjsi krouzek a valiva télesa z oceli na valiva loziska.
Klec ze sklolaminatového polyamidu.

Provedeni:
otevieny.

Upozornéni:

Jednorada kulickova loziska s kosouhlym stykem zachycuiji vysoka radialni a axialni
zatizeni. Axialni zatiZzeni jsou zachycovana pouze z jednoho sméru proti opérnému
prstenci. K zachyceni axialniho protitlaku je zapotfebi druhé loZisko orientované
zrcadlové. Diky tlaénému uhlu 40° maiji tato loziska vysokou axialni nosnost. Jsou
vhodna pro vysoké otacky.

Hlavni rozméry kulickovych loZisek s kosouhlym stykem vyhovuji normé DIN 628-1.
Tolerance rozmeér(i a hazeni vyhovuiji tolerancni tfidé PN podle DIN 620. Tyto
toleranéni tfidy jsou standardem a hodi se dobfe pro vétSinu aplikaci.

Teplotni rozsah:
-30 °C az +120 °C.

Na vyzadani:
Utésnéno oboustranné dotykovym chlopfiovym tésnénim z NBR.
Jiné rozméry a provedeni.
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23805 Radialné axialni kulickova loziska FAG jednorada

23805-001003009 7200-B-TVP 1030 9 0,6 0,3 40° 13 5300 2600 32000
23805-001203210 7201-B-TVP 12132 10 0,6 0,3 40° 14 7400 3550 28000
23805-001503511 7202-B-TVP 15|35 11 0,6 0,3 40° 16 8400 4450 24000
23805-001704012 7203-B-TVP 17|40 12 0,6 0,3 40° 18 10500 5700 20000
23805-002004714 7204-B-TVP 20| 47 14 1 0,6 40° 21 14400 7800 18000
23805-002505215 7205-B-TVP 25(52 15 1 0,6 40° 24 15300 9000 16000
23805-003006216 7206-B-TVP 30(62 16 1 0,6 40° 27 21700 14100 13000
23805-003507217 7207-B-TVP 35(72 17 1,1 0,6 40° 31 28000 19000 11000
23805-004008018 7208-B-TVP 40|80 18 1,1 0,6 40° 34 34000 23500 9500
23805-004508519 7209-B-TVP 45(85 19 1,1 0,6 40° 37 37500 27000 8500
23805-005009020 7210-B-TVP 5090 20 1,1 0,6 40° 39 39000 28500 8000
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