21081 Polohovaci stoly kratkeé s elektrickym pohonem, bocni

Popis

Material:

Kozlik loZiska a sané z hlinikové slitiny.

Vodici sloupky a zavitové vieteno z nerezové oceli.

Kluzné loZisko pro vodici sloupky a vietenovou matici z kvalitniho specialniho plastu.
Ozubeny femen z neoprenu, profil 3M.

Provedeni:

Hlinikova slitina eloxovana.

Nerezova ocel kalena a brousena.
Zavitové vieteno s kuliCkovym uloZenim.

Upozornéni:

Polohovaci stoly pro motoricky pohanéné posuvy a polohovani. Kluzna pouzdra a
vietenové matice jsou vhodné pro béh nasucho, doporucuje se vSak mazani tukem
pro plastova kluzna loziska. Vhodny programovaci software a propojovaci kabel
pro krokovy motor s polohovacim fizenim nabizime soucasné jako pfislusenstvi
(25000-15).

Krokovy motor se svym ¢lenénim 200 krok( na ota¢ku umoziiuje dosazeni teoretické
polohovaci pfesnosti pfichazejici z jednoho sméru v hodnoté 0,005 mm. Absolutni
polohovaci pfesnost pfichazejici z jednoho sméru ¢ini 0,01 mm. Systém Ize
provozovat se 100procentni dobou zapnuti.

Moznost kombinace se vSemi ostatnimi konstruk¢nimi dily stejné konstrukéni
velikosti.

Technické tdaje:

Stoupani zavitového vietena: 2 mm
Axialni vile zavitového vietena: <0,04 mm
Radialni vile vedeni: <0,02 mm

Max. vstupni otacky: 600 ot./min.

Max. pojezdova rychlost: 20 mm/s

Max. doba zapnuti: 100 %

Teplota pouziti: +10 °C az +50 °C
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21081 Polohovaci stoly kratkeé s elektrickym pohonem, bocni

Prehled zbozi
Objednaci Cislo Velikost Provedeni Typ provedeni

21081-0810 8 A bez motoru
21081-08111 8 B s krokovym motorem
21081-08121 8 C krokovy motor se zabudovanym polohovacim fizenim
21081-1210 12 A bez motoru
21081-12111 12 B s krokovym motorem
21081-12121 12 C krokovy motor se zabudovanym polohovacim fizenim
Technické tdaje
Velikost
8 46 36 21 8x2 8 4 28 20 24 14 93,5 46 | 36 | 26 | 20 24
12 75 60 38 8x2 12 6 29,5 25 28 15,5 133 75 | 60 | 30 | 15 30

Piehled silového ptisobeni

Velikost F1 F2 F3 Mx My Mz
N I\ N Nm Nm Nm

8 60 60 30 0,5 0,5 2

12 60 100 60 0,8 0,8 3
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