21800 Krabickové vodovahy v objimce k nasroubovani

—— Popis
: \ ﬂ(K‘ ©’)/ y Material:
\ Y Mosazna objimka.
f‘ 32 ) Téleso krabiCkové vodovahy z polyamidu.
A B
Provedeni:
Potazeno niklem a vyleSténo do vysokého lesku.
Uhlova minuta Stupeii v desetinném formatu Vyskovy rozdil
v milimetrech na metr . .
T 0,0167° 0,291 mm Upozornéni:
fﬂ' : gfié: ;;fz - Vodovahy se pouzivaji jako nulové indikatory nebo ke zkontrolovani vodorovnych
P 035 se20mm poloh, napf. u voznic, sklonomérli, méficich nastrojli a ve strojirenstvi.
22: g;ﬁ; ;Zi - Krabickové vodovahy Ize pomoci tii otvorli budto nasroubovat (provedeni A) nebo
4 0,6667° 11,640 mm také zasunout (provedeni B).
:2: giizz 1:?222 - Provedeni A: cejchované na vybrouSené podlahové plose
' ' - Provedeni B: cejchované na spodni strané pfirubové plochy
- citlivost v thlovych minutach na draze bubliny o délce 2 mm
- Cird napli
- ¢erny kontrastni krouzek
- bilé dno vodovahy
Teplotni rozsah:
-35 °C az +55 °C.
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21800-1141030 A se Sroubovaci pfirubou 2001410 17 16 10| 1,8 30'
21800-1171030 A se Sroubovaci pfirubou 25117 | 12 21 2 |10 2 30
21800-1181130 A se Sroubovaci pfirubou 301812 24 25 11| 3 30'
21800-1281430 A se Sroubovaci pfirubou 40| 28 | 20 | 345 25 |14| 4 30'
21800-1341530 A se Sroubovaci pfirubou 50| 34 | 25 43 3 [156] 5 30'
21800-2141030 B se zapusténou prirubou 201410 17 16 (10| 1.8 30'
21800-2171030 B se zapusténou pfirubou 251 17 | 12 21 2 |10 2 30
21800-2181130 B se zapusténou prirubou 30| 18 | 12 24 25 11| 3 30
21800-2281430 B se zapusténou prirubou 40| 28| 20 | 345 25 14| 4 30'
21800-2341530 B se zapusténou pfirubou 50| 34 | 25 43 3 [156] 5 30'
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