21510_A0 Linearni kulickova loziska s kompenzaci thlové chyby, oteviena
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Oteviené provedeni

Popis

Material:

Téleso plast.

DestiCky pojezdové drahy ocel na valiva loZiska.
Kulicky z oceli.

Upozornéni:

Linearni kulickova loziska odpovidaji sérii 3 podle ISO 10285 se samocinnou
kompenzaci hlové chyby. S oboustrannym tésnénim. Tato loZiska se skladaji
vysoce presného vystiiknutého plastového nosice, do néhoz jsou zaklesnuty desticky
pojezdové drahy z oceli na valiva loZiska. Plastovy nosi¢ slouzi soucasné jako

zpétny chod a uchyceni tésnéni. Tésnéni je vyrobeno ze specialniho polyamidu s
nizkym soucinitelem tfeni. ZajiSténi linearnich kulickovych loZisek se provadi pomoci
pojistnych krouzki podle DIN 471/472.

Doporucené tolerance:
HFidel: h6
Téleso: H7

Linearni kulickova loziska s oboustrannym tésnénim by se méla pfed montazi
promazat tukem.

Uvedené nosnosti plati pfi pouZiti kalenych a brousenych hfidel.

Teplotni rozsah:
-20 °C az +80 °C.
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Poloha radialniho a axialniho zajisténi
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Objednaci Cislo

Provedeni

Nosnosti

dynamicky
\

Nosnosti
staticky
I\

21510-1612 otevreny 0

21510-2012 otevieny 20| 32 | 30,3 0 55° | 45 31,2 1,6 10,5 2020 2220
21510-3012 otevreny 30 | 47 | 445 2 57° 68 51,7 1,85 15,3 4800 5280
21510-1212 otevreny 12| 22 21 1,35 66° 32 22,6 1,3 7 830 910
21510-2512 otevreny 25| 40 | 375 1,5 57° 58 43,7 1,85 13 3950 4350
21510-4012 otevreny 40 | 62 59 0 58° 80 60,3 2,15 21,4 8240 9060
21510-5012 otevieny 50 | 75 72 0 55° | 100 | 77,3 | 2,65 24 12060 13270
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