20062 Otocny modul pneumaticky
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Popis

Material:
Téleso vysokopevnostni hlinik.
Dorazovy systém ocel.

Provedeni:
Téleso eloxované.
Dorazovy systém kaleny a brynyrovany.

Upozornéni:

Bezudrzbovy pneumaticky otoény modul s dvojéinnym hnacim valcem.

Ovladani prostfednictvim 4/2- nebo 5/2cestného ventilu. Pohon se uskutecriuje
prostfednictvim tlakového vzduchu 4-8 barti, konstantni, filtrovany (10 pm),
vysuseny, s olejem Ci bez oleje. Pfipojka tlakového vzduchu M5.

Moduly stejné konstrukéni velikosti Ize bez desek adaptéru vzajemné kombinovat
pomoci presného strediciho systému pomoci stiedicich krouzkl 20240.

Uhel otadeni 0°- 190° Ize nastavovat plynule.

Reprodukéni presnost: +0,01°.

PrisluSenstvi:
Tlumice, bezdotykovy spina¢ a konektor viz tabulka.
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Prehled zbozi

Objednaci Gislo Velikost Hnaci to¢ivy moment Uhel otoceni Axialni Radialni R valce Spotieba vzduchu

Nm zatizeni zatizeni na dvojity zdvih
N N pfi 6 barech (ccm)
20062-016

Objednaci Cislo Velikost Vhodny Vhodny Vhodny
tlumic bezdotykovy konektor
narazil spinac

20062-016 26310-1410012 83000-15-030 80150-010X2000
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